Epoxidharze und Epoxidkleber 'R

MERKMALE

Haftet an den RS PrO, 500 g grauer
meisten Materialien

mit einer sehr TUbenepOXidkleber fur
robusten Oberflache .
verschiedene

Kann bearbeitet, mit
Gewinde versehen,
gebohrt und lackiert

werden

Uberlegene
Bestandigkeit gegen
Ole, Benzin, Wasser A IS SPEE by

-----------------

und mehr
Chemikalien

Mischverhaltnis von
9:1

Maximale Trocken-
Betriebstemperatur:
121 °C.

Satze in 45 Minuten
mit einer
Aushértung von 16
Stunden

Ersetzt das

Schweil3en fur

zahlreiche

Routineanwendunge

n und Durable

Reparaturen Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Epoxidharze und Epoxidkleber 'R

Produktbeschreibung

Unser Sortiment an metallhaltigen Epoxidkleberkitts bietet eine solide und zuverlassige Verbindung
mit Beton, Metall und Kunststoff. Er l&sst sich ganz einfach in verschiedenen Situationen fiir eine
zuverlassige Reparatur anwenden. Der Epoxidkleberkitt kann mit einem Gewinde versehen,
gebohrt, bearbeitet und gestrichen werden. Wenn Sie das Epoxidharz streichen, gewahrleisten Sie
eine langere Lebensdauer. Dieser Kitt kann das Schweil3en fur einige Routineanwendungen und
Durable Reparaturen ersetzen. .

Allgemeine

Materialkompatibilitat Beton, Metall, Kunststoff
Farbe Grau

Gehausetyp Dose, Dose
Gehausegroile 500g

Einstellzeit 45min

Aushartezeit 16h

Physische Form Fest

Unser metallhaltiges Epoxidkleberkitt von RS PRO ist
fur effiziente und kostenglinstige Reparaturen
vorgesehen. Es kann auch zur Reparatur von Teilen
und Geréaten verwendet werden, die eine harte
Reparatur erfordern. Der Kitt ist so formuliert, dass er
eine dichte Mischung ist Sie kdnnen sie einfach tber
Kopf und auf senkrechten Oberflachen anbringen Ohne
Tropfen von Durchhéangen

Anwendungen

Elektrische

Durchschlagsfestigkeit 1,18 kV/mm
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Mechanische

Spezifisches Gewicht 2.33

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur 121 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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