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s AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D’OUTILS

ok

DESCRIPTION

COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

Composition de 435 outils en module mousse pour servante de série 41 ou autres.

DONNEES SPECIFIQUES

Désignation

COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULE MOUSSE

Référence commerciale CP-435MM
Poids (kg) 42.81
Garantie O | Garantie SAM OUTIL
SAM Outillage .
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France i S1LvEs K LRQ’\ LRQ/\
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S AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D'OUTILS

Garantie appliquée
O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3

H x1 CP-138PM
om0
—
-

P 1

e x1

o~ x2
J? x 1
x 17

S xs

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex
E-900J10
Ref : E-900J10

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®
E-910J10
Ref : E-910J10

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx
E-920J10
Ref : E-920J10

Poignée 3/8" coulissante
J-120
Ref: J-120

Cliquet chantier 3/8" a inversion par levier
J-157B
Ref : J-157B

Rallonges 3/8" droites
J-2...
Ref : J-208 - J-210

Cardan 3/8"
J-240
Ref: J-240

Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm
JH-...
Ref:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

Douilles longues 3/8" 6 pans en mm
JHL-...
Ref:16 - 21

Douilles 3/8" pour empreinte Torx®
JTX-...
Ref:10-11-12-14-16

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
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https://www.sam-outillage.fr/garantie-produits-sam-outillage.html
outil-composition-serrage-module-mousse-33-86600.htm
outil-jeu-de-10-embouts-de-vissage-ph-hex-5691.htm
outil-jeu-de-10-embouts-de-vissage-pozidriv-et-torx-5692.htm
outil-jeu-de-10-embouts-de-vissage-fente-et-resistorx-5693.htm
outil-poignee-38-coulissante-3333.htm
outil-cliquet-chantier-38-a-inversion-par-levier-84661.htm
outil-rallonges-38-droites-3331.htm
outil-cardan-38-3327.htm
outil-douilles-courtes-38-6-pans-en-mm-3298.htm
outil-douilles-longues-38-6-pans-en-mm-3305.htm
outil-douilles-38-pour-empreinte-torx-3958.htm

CP-435MM

S

CREATEUR D’OUTILS
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X1
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'"3\}“ il X1
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A/*“'f x6
A/*“"{ x1
';i“““‘i: x1

Al
} x5
/"' x1
_— x1

COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm
R-...Douilles_1/4 MM
Ref:35-4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

Poignée 1/4" coulissante
R-120
Ref: R-120

Cliquet 1/4" chantier
R-157B
Ref: R-157B

Rallonges 1/4" droites
R-21...
Ref: R-210 - R-211

Rallonge 1/4" flexible
R-220
Ref : R-220

Rallonge 1/4" emmanchée
R-225
Ref : R-225

Cardan 1/4"
R-240
Ref : R-240

Douille porte-embouts 1/4"
RD-1

Ref: RD-1

Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux
RS-...
Ref:3-4-5-6-7-8

Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement
RS-J6R
Ref : RS-J6R

Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement
RT-J8R
Ref: RT-J8R

Douilles 1/4" pour empreinte Torx®
RTX-...
Ref:4-5-6-7-8

Poignée de serrage coulissante 1/2"
S-120
Ref: S-120

Cliguet chantier 1/2" & inversion par levier
S-157B
Ref: S-157B

SAM Outillage
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outil-douilles-14-courtes-6-pans-en-mm-3245.htm
outil-poignee-14-coulissante-3276.htm
outil-cliquet-14-chantier-81219.htm
outil-rallonges-14-droites-3464.htm
outil-rallonge-14-flexible-3274.htm
outil-rallonge-14-emmanchee-3271.htm
outil-cardan-14-5278.htm
outil-douille-porte-embouts-14-3263.htm
outil-douilles-tournevis-14-monobloc-pour-vis-6-pans-creux-3265.htm
outil-jeux-de-6-douilles-tournevis-14-pour-vis-six-pans-creux-sur-rack-de-rangement-3258.htm
outil-jeu-de-8-douilles-tournevis-14-empreinte-torx-sur-rack-de-rangement-5217.htm
outil-douilles-14-pour-empreinte-torx-3955.htm
outil-poignee-de-serrage-coulissante-12-3382.htm
outil-cliquet-chantier-12-a-inversion-par-levier-64597.htm

CP-435MM

S

CREATEUR D’OUTILS

x1

x1

X 18

X5

X 3

COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

Rallonges 1/2" droites
S-2...
Ref: S-215

Cardan 1/2"
S-240
Ref : S-240

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm
SH-...
Ref:10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

Douilles longues 1/2" 12 pans en mm
SL-...Douilles_ MM
Ref:14-15-17-19-22

Douilles 1/2" pour empreinte Torx®
STX-...
Ref:18-20-24

MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES

)

N

A

\

x1 CP-12MM

X1

X1

X1

x1

x1

X1

X1

X1

Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture
204-R...G
Ref : 204-R18G

Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies
232-R...G
Ref: 232-R18G

Pinces a bec demi-rond droit chromées polies
237-..G
Ref : 237-20G

Pince a bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie
239-R20G

Pinces pour circlips extérieur a becs droits chromées mates
195-...A
Ref: 195-17A

Pinces pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates
196-...A
Ref:196-17A

Pinces circlips intérieur a becs droits finition brunie
190-...A
Ref:190-17A

Pince pour circlips intérieur a becs coudés 90° chromées mates
191-..A
Ref:191-17A

SAM Outillage
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outil-rallonges-12-droites-3350.htm
outil-cardan-12-3384.htm
outil-douilles-courtes-12-6-pans-en-mm-3353.htm
outil-douilles-longues-12-12-pans-en-mm-3354.htm
outil-douilles-12-pour-empreinte-torx-3957.htm
outil-module-mousse-33-de-12-pinces-89721.htm
outil-pinces-universelles-chromees-polies-avec-ressort-ouverture-63947.htm
outil-pinces-coupantes-diagonales-mecanicien-avec-ressort-chromees-polies-63944.htm
outil-pinces-a-bec-demi-rond-droit-chromees-polies-3992.htm
outil-pince-a-bec-demi-rond-coude-avec-ressort-chromee-polie-63950.htm
outil-pinces-pour-circlips-exterieur-a-becs-droits-chromees-mates-4005.htm
outil-pinces-pour-circlips-exterieur-becs-coudes-90-chromees-mates-4004.htm
outil-pinces-circlips-interieur-a-becs-droits-finition-brunie-4000.htm
outil-pince-pour-circlips-interieur-a-becs-coudes-90-chromees-mates-3999.htm

s AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D’OUTILS

—_—

x1

x1

X1

X1

Pince-étau grande capacité
212-25

Pince a sertir
241-42

Pince multiprise & branches superposées chromée polie
209-25B

Tenaille de mécanicien
229-...
Ref : 229-25

MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES

“ x1 CP-88MM

f
K

X1

X1

X9

X9

X9

X2

X 3

X 2

X1

Tournevis flexibles spécial colliers
23-...

Ref: 7 mm

Tournevis télescopique a cliquet avec porte-embouts magnétique
T-PE

Ratelier de 9 clés méales 6 pans longues a téte sphérique en mm
67-AR9A
Ref:1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm

Ratelier de 9 clés males courtes Torx®
66-R9A
Ref:T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27 - T30 - T40

Tournevis S1 Torx® lame ronde
T-..X
Ref:T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27 - T30 - T40

Tournevis contrbleur
268-...
Ref : 6-24V et 100-500V

Tournevis électricien fente isolés 1000 volts
ZTC-...E

Ref: N°2 - N°3 - N°4

Tournevis Phillips isolés 1000 volts
ZTC-...P

Ref: N°1 - N°2

Tournevis S1 Fente électricien lame ronde
T-...E

Ref : 4x100 mm
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outil-pince-etau-grande-capacite-63705.htm
outil-pince-a-sertir-4047.htm
outil-pince-multiprise-a-branches-superposees-chromee-polie-4926.htm
outil-tenaille-de-mecanicien-4021.htm
outil-module-33-88-tournevis-et-cles-males-89723.htm
outil-tournevis-flexibles-special-colliers-67656.htm
outil-tournevis-telescopique-a-cliquet-avec-porte-embouts-magnetique-85649.htm
outil-ratelier-de-9-cles-males-6-pans-longues-a-tete-spherique-en-mm-4739.htm
outil-ratelier-de-9-cles-males-courtes-torx-4742.htm
outil-tournevis-s1-torx-lame-ronde-62835.htm
outil-tournevis-controleur-4385.htm
outil-tournevis-electricien-fente-isoles-1000-volts-88314.htm
outil-tournevis-phillips-isoles-1000-volts-88322.htm
outil-tournevis-s1-fente-electricien-lame-ronde-62819.htm

s AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D'OUTILS

Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde
-~ X3 T-..M
Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm

Tournevis S1 Phillips® lame ronde

>~ X3 T-..P

- Ref : N°1 - N°2 - N°3

Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde

" x1 T-...P_Tom_pouce
) Ref: N°2

Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde
K" x1 T-...E_Tom_pouce

o Ref : 6,5x35 mm

Coffret d'embouts de vissage 31 piéces
= x 30 E900-J30B

MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER
il i x 1 CP-24MM

Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatiere
d\ x1 310-..T™M
Ref: 32 mm

Massettes a embouts interchangeables
x1 320-..D

Ref: 32 mm

Mesures courtes boitier bi-matiére
x1 UB-...N

Ref:2m

p ]

Pied a coulisse au 1/20éme de mm
x1 710-P-8

Pointe a tracer corps plastique
x1 665-11

!

Chasse-goupilles courts
X 6 7-C..A
Ref:1,9-29-39-49-59-7,9mm

Couteau rétractable alliage Iéger
x1 378-7

Coffret de 5 extracteurs hélicoidaux
X5 761-C-5

® 1\
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outil-tournevis-s1-fente-mecanicien-lame-ronde-62821.htm
outil-tournevis-s1-phillips-lame-ronde-62824.htm
outil-tournevis-s1-phillips-tom-pouce-lame-ronde-62826.htm
outil-tournevis-s1-fente-electricien-tom-pouce-lame-ronde-62820.htm
outil-coffret-embouts-de-vissage-31-pieces-84505.htm
outil-module-33-24-outils-a-frapper-89725.htm
outil-marteaux-rivoir-samsoplus-manche-trimatiere-62999.htm
outil-massettes-a-embouts-interchangeables-3910.htm
outil-mesures-courtes-boitier-bi-matiere-84477.htm
outil-pied-a-coulisse-au-120eme-de-mm-3157.htm
outil-pointe-a-tracer-corps-plastique-3175.htm
outil-chasse-goupilles-courts-3916.htm
outil-couteau-retractable-alliage-leger-81299.htm
outil-coffret-de-5-extracteurs-helicoidaux-3507.htm

s AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D’OUTILS

Limes plates a main emmanchées
- x1 LPM-...E
Ref : 250 mm

Limes rondes emmanchées

- x1 LR-...-E

Ref : 250 mm

Limes demi-rondes emmanchées
- X1 LDR-...-E
Ref: 250 mm

Burins a profil constant avec poignée confort
X2 3-...-G
Ref: 175 - 200 mm

\

Pointeaux

_~  x1  8N-.A

Ref: 8 mm

MODULE 3/3 DE 40 CLES MIXTES ET POLYGONALES
x1 CP-40MM

Clés mixtes en mm
b~ X 19 50N-...
> Ref:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique a cliquet multi-empreintes
X9 50-HCJ9
' Ref:10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

CEEE LT

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm
X8 105-J8D

Clés polygonales Torx®
R X 4 9T-...

Ref : E6XE8 - E10XE12 - E14xE18 - E20XE24 mm

MODULE 3/3 78 DOUILLES TOURNEVIS ET A IMPACT

m x 1 CP-78MM
Jeu de 13 douilles pour écrous arrondis et goujons

,“!ﬂl‘ x10  74NJ-J10

Ref:6-8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27 mm

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm
X9 SH-...
JT Ref:10-11-12-14-16-18-20-22-24 mm
Coffret de douilles 1/2" a chocs longues pour écrous de roues VL
ﬁ: x5 19141-95
PL Ref:15-17-19-21-22mm

SAM Outillage .
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outil-limes-plates-a-main-emmanchees-3786.htm
outil-limes-rondes-emmanchees-3791.htm
outil-limes-demi-rondes-emmanchees-3783.htm
outil-burins-a-profil-constant-avec-poignee-confort-3909.htm
outil-pointeaux-3168.htm
outil-module-33-de-40-cles-mixtes-et-polygonales-89727.htm
outil-cles-mixtes-en-mm-71978.htm
outil-jeu-de-9-cles-mixtes-en-pouce-metrique-a-cliquet-multi-empreintes-83231.htm
outil-jeu-de-8-cles-polygonales-contre-coudees-en-mm-86350.htm
outil-cles-polygonales-torx-3956.htm
outil-module-33-78-douilles-tournevis-et-a-impact-89729.htm
outil-jeu-de-13-douilles-pour-ecrous-arrondis-et-goujons-62767.htm
outil-douilles-courtes-12-6-pans-en-mm-3353.htm
outil-coffret-de-douilles-12-a-chocs-longues-pour-ecrous-de-roues-vl-77577.htm

S

CREATEUR D'OUTILS

x1

CP-435MM

COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

x 10

\

x1

/9 x7

X 8

x 10

Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm
NS-...L
Ref:10-12-13-14-15-19-21-22-30-32mm

Douilles a chocs 6 pans longues extra-minces 1/2"

19141-.M
Ref: 36 mm

Douilles tournevis 1/2" 6 pans

SC-...1/2_6_pans

Ref:H5-H6 - H7 - H8 - H10 - H12 - H14

Douilles tournevis 1/2" Torx®
Ref:T25-T27-T30-T40-T45-T50 - T55 - T70

Douilles tournevis 1/2" XZN

Ref: L55: M6 - M8 - M10 - M12 - M14L100 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14
Douilles tournevis 1/2" Ribes®

SR-...
Ref: L100 : RB5 - RB6 - RB7 - RB8 - RB10 - RB12L.200 : RB8 - RB9

MODULE 3/3 55 OUTILS DE REVISION AUTOMOBILE

CP-55MM

/Nf\ X1

?ﬁgﬁ X1

.-le

X 3

[

L]

‘/} X3

X1

Pistolet pneumatique repousse piston d'étrier de freins
FD1-PN

Embouts rapides pour coupleurs
1906.../1907...
Ref : 19062

Adaptateur piston de frein universel 2 plots
P3110-25

Adaptateur piston de frein universel 3 plots
P3110-26

Clés polygonales a tuyauter 6 pans en mm
104-H-...

Ref: 10x11 - 11x13 - 12x14

Embouts 5 pans sur douille 1/2"
3122-...

Ref:10- 14 - 19 mm

Pied a coulisse pour disque de frein VL
3510B

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
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outil-douilles-impact-12-longues-6-pans-en-mm-4427.htm
outil-douilles-a-chocs-6-pans-longues-extra-minces-12-74042.htm
outil-douilles-tournevis-12-6-pans-64714.htm
outil-douilles-tournevis-12-torx-64716.htm
outil-douilles-tournevis-12-xzn-64713.htm
outil-douilles-tournevis-12-ribes-64715.htm
outil-module-33-55-outils-de-revision-automobile-89731.htm
outil-pistolet-pneumatique-repousse-piston-etrier-de-freins-5869.htm
outil-embouts-rapides-pour-coupleurs-75684.htm
outil-adaptateur-piston-de-frein-universel-2-plots-76721.htm
outil-adaptateur-piston-de-frein-universel-3-plots-77152.htm
outil-cles-polygonales-a-tuyauter-6-pans-en-mm-4337.htm
outil-embouts-5-pans-sur-douille-12-68166.htm
outil-pied-a-coulisse-pour-disque-de-frein-vl-68178.htm

s AM CP-435MM
COMPOSITION DE 435 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CREATEUR D’OUTILS

V

VL

P o b BN

x1

x1

X1

X7

X 4

X1

x 17

X1

X1

X1

X1

X 6

X1

Jeu de 8 jauges d'épaisseurs de freins
FD-J8

Brosse métallique
2880

Lime pour nettoyage logement de plaquettes
2760

Douilles 3/8" a cardan pour bougies essence
BDC-...-JC
Ref:8-9-10-12-14-16-21 mm

Jeu de 4 pinces pour tuyaux flexibles

FT-4

Pince a colliers auto-serrants deux angles de prise
208-35

Coffret de douilles de vidange 3/8"
628-SET

Douille Tournevis 3/8" Torx 55
3953-T55

Douille tournevis 1/2" XZN de 18mm percée de vidange VAG
SDP-18

Clé filtre a huile "3 doigts" plats VL 62 a 96 mm
628-3

Pince universelle a encoches pour filtre a huile
3930

Douilles coiffes 1/2" pour filtres a huile
628-...Douilles_coiffes
Ref:24-27-30-32-36-38mm

Cloches pour filtre a huile 3/8"

Ref : 3955-76-14

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
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outil-jeu-de-8-jauges-epaisseurs-de-freins-75107.htm
outil-brosse-metallique-75735.htm
outil-lime-pour-nettoyage-logement-de-plaquettes-75725.htm
outil-douilles-38-a-cardan-pour-bougies-essence-64938.htm
outil-jeu-de-4-pinces-pour-tuyaux-flexibles-64223.htm
outil-pince-a-colliers-auto-serrants-deux-angles-de-prise-77135.htm
outil-coffret-de-douilles-de-vidange-38-64236.htm
outil-douille-tournevis-38-torx-55-75904.htm
outil-douille-tournevis-12-xzn-de-18mm-percee-de-vidange-vag-77501.htm
outil-cle-filtre-a-huile-3-doigts-plats-vl-62-a-96-mm-4578.htm
outil-pince-universelle-a-encoches-pour-filtre-a-huile-75900.htm
outil-douilles-coiffes-12-pour-filtres-a-huile-64614.htm
outil-cloches-pour-filtre-a-huile-38-75906.htm

