& Fihlerlehren — pq 50 6145

Flhlerlehren konisch (12,7 mm breit)

in Metallscheide, Ldnge 100 mm.

Diese Lehren dienen zum Messen von Schiitzen und
Spalten, ferner zum Prifen des Spiels an Gleitfiihrungen,
. ; Lagern, Kolben usw. Die Blittchen sind aus

W Nr. 1700 - 1708 federhartem Stahl.

Katalog-Nr. und Blatt-Zusammenstellung siehe Tabelle.

ALEES)

Katalog-Nr. Blattzahl MeBbereich Satzzusammenstellung in mm

1700 8 0,03-0,10 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10

1701 8 0,05-0,50 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/ 0,40/ 0,50

1703 13 0,05-1,0 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60 /
0,70/0,80/0,90/1,0

1704 18 0,04-1,0 0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/
0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,0

1705 20 0,05-1,0 0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/ 0,45/
0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/
0,95/1,0

1706 20 0,10-2,0 0,10/0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/
1,0/1,10/1,20/1,30/1,40/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/2,0

1707 21 0,10-0,5 0,10/0,12/0,14/0,16/0,18/0,20/0,22/0,24 /0,26 /
0,28/0,30/0,32/0,34/0,36/0,38/0,40/0,42/0,44/
0,46/0,48/0,50

1708 32 0,03-1,0 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,075/0,08/0,09/0,10/
0,125/0,15/0,18/0,20/0,23/0,25/0,28/0,30/ 0,32/
0,35/0,40/0,45/0,50/0,55/0,60/0,65/0,70/0,75/
0,80/0,85/0,90/0,95/1,0

Andere Satzzusammenstellungen kénnen wir Ihnen ebenfalls liefern.
Zollausfiihrungen gehdren auch zum Lieferumfang.

Rostfreie Fihleriehren Nr. 1709

8 Blatt, MeBbereich 0,05-0,50 mm.
Satzzusammensteilung wie Nr. 1701

Rostfreie Fiihlerlehren Nr. 1710

13 Blatt, MeBbereich 0,05—1,0 mm.
Satzzusammenstellung wie Nr. 1703

Rostfreie Fiihlerlehren Nr. 1711

20 Blatt, MeBbereich 0,05-1,0 mm.
Satzzusammenstellung wie Nr. 1705

Messing-Flihlerlehren Nr. 1712

8 Blatt, MeBbereich 0,05-0,50 mm.
Satzzusammenstellung wie Nr. 1701

Messing-Flihlerlehren Nr. 1713

13 Blatt, MeBbereich 0,05-1,0 mm.
Satzzusammenstellung wie Nr. 1703

Messing-Fuhlerlehren Nr. 1714

20 Blatt, MeBbereich 0,05—-1,0 mm.
Satzzusammensteliung wie Nr. 1705

Nr.1709-1714




