Mini-Lynx GLS

ML GLS 827 E27 20W SLV

0035508

Ce

PRODUCT OVERZICHT

Kenmerken productreeks

© Havells Sylvania

Bestelnummer

Technologie

0035508

Compact Fluorescent

Lichtkleur 827 Homelight
Energieklasse A
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 10000

Vorm lamp GLS
Afwerking lamp Frosted
Dimbaar No

Kap/Voet E27

Top GLS
EAN-code 5410288355085
CRI (Ra) 80
Kleurtemperatuur (K) 2700

Nuttige lichtstroom (nominaal (Im) 1200
Rendement (nominaal (Im/w) 60

Watt (nominaal( (W) 20
Overeenkomstig vermogen (W) 85

Spanning (V) 220-240
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Mini-Lynx GLS
ML GLS 827 E27 20W SLV
0035508

GEGEVENSTABEL

Algemene informatie

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen Yes

Technologie

Bestelnummer

Energiebesparende lamp

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)
Energieklasse

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)
Afwerking lamp

Vorm lamp

Dimbaar

Kap/Voet

Top

EAN-code

E-nummer FI

E-nummer SE

Lange beschrijving

Productnaam

Kwikgehalte lamp (mg)

Starttijd (max) (s)

Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)

Ballast vereist

Beoogd gebruik

Aantal schakelcycli voor voortijdige uitval (min)

Lamp voor speciaal doeleinde
Transformator vereist
Hoeveelheid verpakking verkoop

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)

Optische gegevens

Lichtkleur

CRI (Ra)

Kleurtemperatuur (K)

Nuttige lichtstroom (nominaal (Im)

Vermogen van lumen aan einde nominale
levensduur (Im)

Lichtstroom (nominaal) (Im)
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Compact Fluorescent
0035508

Yes

10000

A

10000

Frosted

GLS

No

E27

GLS
5410288355085
4940417
8357586

ML GLS 827 E27 20W SLV
<2

<1.0

<100

NO

General lighting
30000

No

No

10

25

827 Homelight
80

2700

1200

60

1200
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Mini-Lynx GLS
ML GLS 827 E27 20W SLV
0035508

Elektrotechnische gegevens

kWh per 1000 uur brandtijd
Rendement (nominaal (Im/w)
Watt (nominaal) (W)

Watt (nominaal( (W)
Overeenkomstig vermogen (W)
Spanning (V)

Voedingsfactor lamp

Fysieke gegevens

Gewicht (kg)

Lamplengte (mm) - C/L

Lampdiameter (mm) - D

Beschrijving verpakking

Single package dimensions (L x W x H) (cm)

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)
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20

60

20

20

85
220-240
=0.55

0.11

150.5+2

75+1

Box/Sleeve

16.50 x 8.00 x 8.00
41.50 x 17.00 x 19.00
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Mini-Lynx GLS
ML GLS 827 E27 20W SLV
0035508

TECHNISCHE TEKENINGEN
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