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Telemecanique Sensors est une marque internationale offrant une 
gamme complète de produits pour vos applications de manutention. 
Que vous spécifiez une solution de détection pour un système de 
stockage automatisé, convoyeurs ou banderoleuses, Telemecanique 
Sensors a une solution de capteur pour vous!

Sur les pages suivantes, les capteurs utilisés pour faire fonctionner 
ces trois principales machines de manutention sont identifiés par la 
fonction qu’ils remplissent. Localisez le capteur effectuant la tâche 
spécifique à laquelle vous vous adressez, puis trouvez les détails de 
spécification de ce capteur dans la section d’index des produits à 
partir de la page 6 

Nous simplifions le processus de choix d’un capteur!
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 1

Vérification de la position de 
la table pour valider l’autorisation 
de mouvement

Interrupteur sans fil et sans pile pour 
détecter l’élévateur

Vérifier la présence de la charge 
sur la table

Mesure de la distance du 
mouvement de translation

Traçabilité des produits stockés

Détection d’un mouvement 
de sur-course

1 | XS détecteur inductif cylindrique

2 | XCMW interrupteurs de position 

2 | sans fil et sans pile

3 | XUM cellule optique miniature

4 | XUK cellule Laser

5 | XG lecteur RFID

6 | XS détecteur inductif rectangulaire

 2

 4  5  6

AA Systèmes automatisés de stockage

 3
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Détecter le passage et la présence de colis avec suppression d’arrière-plan.

Transférer les produits sur une table tournante sans aucun soucis de câblage.

1 | XUM cellule optique miniature

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7  8

 9

Détection efficace des opérateurs de machines avec des processus d’automatisation ininterrompus.

Arrête la machine si la porte s’ouvre.

Détecter le passage et la présence de colis à l’aide d’une cellule reflex.

Détecter le passage et la présence d’objets indépendamment de leurs couleurs, formes ou orientations.

Traçabilité des produits stockés.

Détection intégrée, entre les rouleaux, du passage et de la présence de tout type d’objet.

Arrêt d’urgence à câble.

3 | XUSL4M barrière de sécurité avec muting 

4 | XCSR RFID capteur de sécurité

5 | XUM cellule optique cylindrique

6 | XX détecteurs ultrason

7 | XG lecteur RFID

8 | XUY le ‘’Roller Sensors’’

9 | XY2 arrêt d’urgence

2 | XCMW interrupteurs de position 

2 | sans fil et sans pile

BB Convoyeurs
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CC Banderoleuse

Mesure de la distance de la palette.

Détection de la fin de la bobine de film ou de la rupture du film.

Détection des positions de fin de course.

Détection d’un carton mal positionné.

Surveillance de l’accès des personnes à la (aux) zone (s) dangereuse (s) de la machine.

1 | XUK cellule Laser

2 | XX détecteurs ultrason

3 | XCMD interrupteurs de position miniature

4 | XUX cellule optique

5 | XUSL barrière de sécurité

 1

 2

 3

 4

 5
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DC3 NO/NC PNP

DC3 NO/NC PNP

DC4 NO/NC PNP

4-20 mA + NO/NC

4-20 mA + NO/NC

XUBT1PSNL2

763-9359

133-6333

XUBT1PSNM12

XUMTAPCNM8

179-9954

182-9174

Distance de détection

Distance de détection

Distance de détection

Distance de détection

Distance de détection

2 m

0.1 m

8 m

2 m

11 m

14 m

0.12 m

0.3 m

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

DC3 NO PNP

DC3 NO/NC PNP/NPN

DC3 NO/NC PNP

AC/DC relais NO/NC

AC/DC relais NO/NC

DC4 NO/NC PNP

AC/DC NO

DC3 NO/NC PNP

Câble

Câble

Câble

Bornes à vis

Connecteur

Connecteur

Connecteur

Connecteur

752-5124

XUY415NC4H2

212-1821

195-1791

695-6849

281-1537 

212-1817

752-5143

XUY415NC4H03M12

212-1822

221-1803

198-996 (1)

212-1818

Références

Références 

Références

Références

Références

Système de détection

Système de détection

Système de détection

Système de détection

Système de détection

Reflex polarisé

Réflexion directe

Reflex polarisé

Suppression de l’arrière plan

Reflex polarisé

Reflex polarisé

Suppression de l’arrière plan

Suppression de l’arrière plan

70 m

0.8 m

2 m

0.8 m

5 m

(1) - 1/2" 20 UNF connecteur     

XUB Cylindrique

XUY Roller Sensors

XUM Miniature

XUX Usage Général

XUK Laser

Reflex, polarisé pour la 
mesure de distance

Reflex polarisé pour 
matériau transparent

Reflex polarisé pour 
matériau transparent

Suppression de l’arrière plan

Suppression d’arrière-plan 
pour la mesure de distance

XU cellules photoélectriques

https://fr.rs-online.com/web/p/products/7639359
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1336333
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799954
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1829174
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7525124
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2121821
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1951791
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6956849
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2811537
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2121817
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7525143
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2121822
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2211803
https://fr.rs-online.com/web/p/products/198996
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2121818
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Distance de détection

Distance de détection

5 mm

5 mm

15 mm

8 mm

8 mm

15 mm

5 mm

5 mm

15 mm

8 mm

8 mm

20 mm

5 mm

20 mm

8 mm

20 mm

Sortie

Sortie

DC3 NO PNP

DC3 NO PNP

DC4 NO/NC PNP

DC3 NO PNP

DC3 NO PNP

DC2 NO

DC2 NO

DC2 NO

AC/DC NO

DC2 NO

DC2 NO

DC4 NO/NC PNP

AC/DC NO

DC2 NO

AC/DC NO

AC/DC NO

Câble Connecteur

Connecteur

512-4511

179-9907

695-6735

444-3287

221-1677

512-4505

179-9916

179-9914

179-9904

444-3344

512-4533

700-1476

XS7C2A1PCM12

695-6738

444-3293

179-9934

XS518BSDAM12

512-4549

XS7C2A1MAU20 (4)

221-1692

179-9915

772-9828

XS518B1MAU20 (3)

772-9830

444-3350 (3)

772-9834 (3)

Références

Références

Taille boitier

Taille boitier

Court M18

Long M18

40 x 40 x 70 mm

XS Cylindrique

XS Rectangulaire

XS Détecteurs Inductifs

Distance de détection

Distance de détection

  1 m (6)

0.5 m (8)

Sortie

Sortie

PNP, NO or NC (6)

DC3 NO PNP

4...20 mA

4 - 20 mA

0-10V

0-10V

CoudéDroit

Montage double (7)Cylindrique M18

177-8890177-8899

612-2190612-2229

177-8889177-8898

XX9V1A1C2M12753-0511

177-8891177-8900

XX9V1A1F1M12753-0517

Références (5)

Références

Système de détection

Système de détection

 Réflexion directe (6)  

Fenêtre (6) 

Reflex (6)

Réflexion directe

(3) - Connectique 1/2» 20 UNF
(4) - Boitier M30 
(5) - M18 plastique (P1), laiton nickelé  (B1) inox 

(S1) versions disponibles 

XX Cylindrique

XX Cylindrique / Montage Double

XX Détecteur Ultrason

(6) - Configuration par Software XX / bouton poussoir teach
(7) - Format 60 x 30 x 18mm + M18
(8) - Réglage par bouton teach

https://fr.rs-online.com/web/p/products/5124511
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799907
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6956735
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4443287
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2211677
https://fr.rs-online.com/web/p/products/5124505
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799916
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799914
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799904
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4443344
https://fr.rs-online.com/web/p/products/5124533
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7001476
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6956738
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4443293
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799934
https://fr.rs-online.com/web/p/products/5124549
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2211692
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799915
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7729828
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7729830
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4443350
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7729834
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778890
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778899
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6122190
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6122229
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778889
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778898
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7530511
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778891
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1778900
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7530517
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Contact

Contact

Raccordement

Raccordement

Références

Références

Taille boitier

Taille boitier

XCMD & XCMN Miniature

XCKP & XCKD Compact

1 m câble

1/2’’ NPT

M12 4 Broches

M12 4 Broches

1 m câble

M20

PG11

447-3834

XCKD2110N12

814-7797

814-7851

125-8471

XCKP2110P20

700-4258

447-3840

814-7841

609-6631

814-7848

125-8468

XCKP2102P20

700-4254

XCMD2121L1

814-7876

XCMD2121M12

814-7867

125-8474

XCKP2121P20

700-4260

447-3878

814-7863

195-1697

814-7860

125-8473

XCKP2118P20

700-4267

NO+NC action 
brusque

NO+NC action 
brusque

NO+NC action 
brusque

NO+NC action 
brusque

Miniature métal

Compact métal

Miniature plastique

Compact plastique

XC Interrupteurs De Positions

M20

PG11

XCKP2110P20

700-4258

XCKP2102P20

700-4254

XCKP2121P20

700-4260

XCKP2118P20

700-4267

1/2’’ NPT

M12 4 Broches

814-7813

814-7810

814-7807

814-7804

814-7823

814-7829

814-7826

XCKP2118M12

Taille boitier La description

XCMW Interrupteurs De Position Sans Fil Et Sans Pile

183-2768

183-2767

183-2769

183-2770

183-2771

Poussoir métallique

Poussoir à galet en acier

Levier à galet thermoplastique

Levier à galet en acier

 Levier de longueur variable à galet thermoplastique

Format miniature

Références

https://fr.rs-online.com/web/p/products/4473834
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147797
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147851
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1258471
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004258
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4473840
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147841
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6096631
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147848
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1258468
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004254
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147876
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147867
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1258474
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004260
https://fr.rs-online.com/web/p/products/4473878
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147863
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1951697
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147860
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1258473
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004267
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004258
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004254
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004260
https://fr.rs-online.com/web/p/products/7004267
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147813
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147810
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147807
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147804
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147823
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147829
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8147826
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1832768
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1832767
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1832769
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1832770
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1832771
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Modbus &  
Uni-Telway

Modbus &  
Uni-Telway

Modbus TCP/IP  
& EtherNet IP

9600 to 115,200 
Bytes

9600 to 115,200 
Bytes

10/100 MB

521-320

XGCS8901201

XGCS850C201

Distance de détection

Distance de détection

45 to 80 mm

70 to 150 mm

Convertisseur de champ

50 x 400 mm

50 x 200 mm

Protocole

Capacité mémoire

2000 bytes

2000 bytes

Vitesse

Type de mémoire

FeRAM

FeRAM

Smart antenne 13.56 MHz

Electronic tags

Disc Ø 30 x 3 mm

Disc Ø 50 x 3 mm

Références

Références

XGHB320246

XGHB520246

Catalog Part Number

XGFEC540

XGFEC520

18 to 70 mm

18 to 70 mm

20 to 100 mm

Forme plate 40 x 40 x 15 mm

Forme plate 80 x 80 x 26 mm

25 to 39 mm 32000 bytes FeRAMFlat form 40 x 40 x 15 mm XGHB443245

XG RFID

Références

Dimensions Accessoires de montage

Adapteur

Ø 16 mm XUB Cylindrique

XUM Ø 18 mm

24 x 21 mm XUK Laser

100 x 100 mm XS Cylindrique

Ø 21 mm XUM Miniature

50 x 50 mm XUX Compact

Références Références

XUZC16 609-0829

179-9957

281-1739 XUZASK001

324-1585 302-5872

XUZC21 512-4599

281-1751 609-0835

Accessoires

Longueur de câble

2 m

5 m

2 m

5 m

Connecteur

4 pins

4 pins

4 pins

4 pins

M8 Connector M12 Connector

220-1150

220-1151

195-1784

220-1153

179-9974

179-9976

179-9977

179-9978

RéférencesOrientation

Droit

Coudé

XZ Câbles

https://fr.rs-online.com/web/p/products/521320
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6090829
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799957
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2811739
https://fr.rs-online.com/web/p/products/3241585
https://fr.rs-online.com/web/p/products/3025872
https://fr.rs-online.com/web/p/products/5124599
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2811751
https://fr.rs-online.com/web/p/products/6090835
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2201150
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2201151
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1951784
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2201153
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799974
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799976
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799977
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1799978
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Longueur de câble

Longueur de câble

Longueur de câble

Longueur de câble

Longueur de câble

Connexion

Connexion

Connexion

Connexion

Connexion

< 20 m

< 70 m

< 30 m

2 x 100 m

Pg13.5

Pg13.5 or ISO M20

Pg13.5

Pg13.5 or ISO M20

< 30 m

< 70 m

Pg13.5

Pg13.5 or ISO M20

Pg13.5

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Point d’ancrage

Contacts

Contacts

Contacts

Contacts

Contacts

À droite ou à gauche

À droite

À droite ou à gauche

À droite & à gauche

2 NC+ 1 NO rupture lente

2 NC+ 2 NO rupture lente

2 NC+ 1 NO rupture lente

2 NC+ 2 NO Slow break

À droite

À gauche

2 NC+ 1 NO rupture lente

2 NC+ 2 NO rupture lente

À gauche2 NC+ 1 NO rupture lente

Références

Références

Références

Références

Références

837-1111 (9)

130-0882 (11)

130-0871 (10)

130-0877 (12)

837-1167 (9)

130-0880 (11)

837-1142 (9)

XY2 Arrêt D’urgence

< 30 m

(9) - Pour ISO M20, ajouter  «H29» à la référence (exemple: 837-1111 devient XY2CJS19H29). 
 Pour 1/2» NPT, ajouter «H7» à la référence (exemple: 837-1111 devient XY2CJS19H7).

(10) - Aussi disponible avec voyant. 
 Pour ISO M20, ajouter  «H29» à la référence (exemple: 130-0871 devient XY2CH13290H29). 
 Pour 1/2» NPT, ajouter «H7» à la référence (exemple: 130-0871 devient XY2CH13290H7).

(12) - Aussi disponible avec voyant. 
 Pour 1/2» NPT, ajouter «H7» à la référence (exemple: 130-0877 devient XY2CEDA290H7).

(11) - Aussi disponible avec voyant. 
 Pour 1/2» NPT, ajouter  «H7» à la référence (exemple: 130-0882 devient XY2CE1A290H7).

https://fr.rs-online.com/web/p/products/8371111
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300882
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300871
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300877
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8371167
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300880
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8371142
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8371111
https://fr.rs-online.com/web/p/products/8371111
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300871
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300871
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300877
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1300882
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Autonome stand alone

Type Connexion

Pour connexion point à point (single) M12

Pour connexion point à point (single) M12

M12

Autonome stand alone M12

M12

AppairageEDM + Start automatique

Unique

UniqueEDM + Start manuel

2 nouveaux possible

UniqueEDM + Start automatique

2 nouveaux possibleEDM + Start automatique

Références

177-6830

177-6834

177-6831

177-6835

177-6832

XCSR Interrupteurs de sécurité RFID sans contact

910 mm

910 mm

1510 mm

1510 mm

1060 mm

1060 mm

1660 mm

1660 mm

1210 mm

1210 mm

1810 mm

1810 mm

1360 mm

1360 mm

0…4 m or 0…12 m

0…10 m or 3…20 m

127-8329

XUSL4E4BB091L

127-8302

196-4105 (14)

Type 4 
PLe/ca4

Type 4 
PLe/ca4

Type 4 
PLe/ca4

Hauteur protégée

910 mm

1510 mm

1060 mm

1660 mm

1210 mm

1810 mm

1360 mm

Distance de détection

0…4 m or 0…12 m

Protection main Protection corps

Muting intégré (13) (16)

127-8301

220-1399

127-8330

127-8300

127-8328

XUSL4E30H106L

127-8303

127-8333

XUSL4E30H166L

127-8311

127-8332

220-1398

127-8308

127-8316

XUSL4E30H181L

127-8299

XUSL4E30H136N

XUSL4E30H136L

RéférencesNiveau de sécurité

Type 2 
PLd/cat2

Barrière de sécurité

510 mm

910 mm

810 mm

XUSL4MB2BB081N (15)

196-4107 (14)

196-4128 (15)

196-4131 (15)

196-4106 (14)

(13) - Association possible avec les bras de muting pré-montés et pré-configurés XUSZAS (faisceau de muting simple) ou 
 XUSZAM (faisceaux de muting multiples).     
(14) - Configuration barrière et software (avec Somute software), muting partiel et lampes de muting intégrée.     
(15) - Configuration barrière seulement. 
(16) - Pour la protection des mains, des modèles sont disponibles en résolution 30mm er 40mm et en différentes hauteurs.

Autonome stand alone

M12

Pour connexion série (Daisy-chain) M12

M122 nouveaux possible

2 nouveaux possibleEDM + Start manuel

Unique

177-6836

177-6833

177-6837

Autonome stand alone

Pour connexion série (Daisy-chain)

https://fr.rs-online.com/web/p/products/1776830
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1776834
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1776831
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1776835
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1776832
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1278329
https://fr.rs-online.com/web/p/products/1278302
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Telemecanique Sensors
Simply easy!

Telemecanique Sensors est une marque internationale offrant une 
gamme complète de plus de 25 000 types de capteurs, y compris 
des interrupteurs de fin de course, des capteurs de pression, des 
cellules photoélectriques et des détecteurs inductifs. De plus, nous 
fournissons des systèmes RFID de pointe compatibles avec la plupart 
des fabricants d’automates.

Telemecanique Sensors se concentre sur 3 valeurs fondamentales 
- Simplicité, Expertise et Proximité. Notre accent sur la simplicité se
reflète dans la facilité avec laquelle nos produits peuvent être spécifiés, 
installés et utilisés. L’accent que nous mettons sur l’expertise se reflète 
dans nos 70 ans et plus à obtenir toutes les certifications nécessaires 
et applicables et notre longue expérience dans le traitement des 
applications de machines les plus exigeantes de l’industrie. L’accent 
que nous mettons sur la proximité se reflète dans la disponibilité 
mondiale de nos produits et de notre assistance technique quotidienne. 

En bref, nous simplifions la technologie de détection. Nous avons 
l’expérience nécessaire pour répondre aux applications les plus 
difficiles. Et nous sommes là pour vous aider.

Nous créons des solutions de détection “Simply easy’’

Simplicité

Expertise

Proximité

www.tesensors.com
Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caracteristiques techniques  
générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document  
ne  peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications 
 utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque 
 utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et  
appropriée, d’évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation  spécifique. 
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans  lesquelles 
elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation  de 
l’information contenue dans le présent document.
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Retrouvez toute l’offre sur :


