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| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, ILM-01 e un esposimetro digitale dall'ottimo rapporto qualita-prezzo
con sensibilita spettrale prossima alla curva fotopica standard Cie. Il misuratore di luce é dotato di un
sensore che si collega mediante un cavo flessibile che consente di effettuare facilmente le letture
dove & necessario. E dotato di un display LCD a 3 1/2 cifre per una lettura rapida e precisa delle
misurazioni e di un supporto per una maggiore praticita.

Specifiche generali

Numero di modello
Tipo di sensore
Tipo di visualizzazione

Caratteristiche
Caratteristiche di temperatura

Applicazioni

Misurazione della luce

ILM1332A

Fotodiodo

LCD a 3-1/2 cifre

Modello compatto e leggero

+0.1%/°C

[lluminazione di strade/illuminazione in musei/monitor

Intervallo di misurazione
Livello minimo di luce
Livello massimo di luce
Precisione

Risoluzione

Velocita di misurazione
Ripetibilita

Risposta spettrale
Precisione spettrale

Specifiche elettriche

0,01 lux a 200000Lux / da 0,001 FTC a 20000 FTC
0.01Lux

200000Lux

+3%rdg +0,5%f.s. dgn

0.1Lux

2 volte al secondo

+2%

CIE fotop

CIE VA funzione f 1 = 6%

Alimentazione
Batteria inclusa
Tipo di batteria
Durata della batteria

Batteria

Si

9V NEDA 1604
200 ore
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Specifiche meccaniche

Dimensioni 135mm x 72mm x 33mm
Larghezza 33mm

Profondita 72mm

Altezza 135mm

Peso 2509

Materiale del contenitore Plastica

Lunghezza cavo fotosensore 150cm (circa)
Dimensioni fotosensore 100mm x 60mm x 27mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Umidita relativa <70% UR

Temperatura d'esercizio: - Da0a40°C(da32al04°F)da0a70% UR
Conformita/certificazioni EN 61340-5-1:2007

Dichiarazioni Certificato di conformita RoHS
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SPECIFICATIONS
Display 3-1/2 digit LCD
Measuring Range 200/2000/20000/200000 Lux
Overrange Display Highest digit of (1) is displayed
Resolution 0.1 Lux
Accuracy 3% rdg 10.5% f.s. (Calibrated to standard incandescent lamp, 2856 K)
Spectral Response CIE Photopic. (CIE human eye response curve)
Spectral Accuracy CIE VA function 'y =6%
Repeatability 2%
Temperature Characteristics 10.1%/°C
Measuring Rate Approximately 2 time/sec
Photosensor Silicon photodiodes
Operating Temperature and Humidity | 0 to 40°C (32 to 104°F) 0 to 70% RH
Power Source One 9 Volt battery, NEDA 1604, JIS 006P or IEC 6F22
Battery Life (typical) 200 hours (Alkaline Battery)
Photosensor Lead Length 150 cm (approx.)
Photosensor Dimensions 100x60x27mm
Dimension 135x72%33mm
Weight 250g
Accessories Carrying case, Instruction manual
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