PLCP0407 v1.6 RS 251-3665 RS Review Date: 01/05/23

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacji:
Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Data aktualizacji 08-04-2023 Wersja Nr 1.1

ISEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS Pro Label Remover
Kod(y) produktu 251-3665, ZP
Numer karty charakterystyKki 00943

Niepowtarzalny identyfikator postaciF971-MOGD-RO0OP-E15Y
czynnej (UFI)

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina
Zawiera Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Srodek czyszczacy
Zastosowania Odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+48 22 223 11 11

service@rspoland.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny POISON INFORMATION CENTRE (Beaumont Hospital, Republic of Ireland only) +353 (0)1
809 2166 (08:00 - 22:00)

Telefon awaryjny -
+48 22 307 3690 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
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Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

IAerozole Kategoria1l - (H222, H229)
Dzialanie zragce/draznigce na skoére Kategoria 2 - (H315)
Dzialanie uczulajgce na skore Kategoria1l - (H317)
Zagrozenie przy wdychaniu Kategoria 1 - (H304)
Przewlekla toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego Kategoria 3 - (H412)

2.2. Elementy oznakowania
Zawiera Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce na rodzaj

zagrozenia

H226 - Latwopalna ciecz i pary

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig
H315 - Dziata draznigco na skére

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi

P210 - Przechowywac¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie
pali¢

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu

P251 - Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu

P261 - Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy

P301 + P310 - W PRZYPADKU POt KNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z mydiem

P410 + P412 - Chroni¢ przed Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi
przepisami

2.3. Inne zagrozenia

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji ani toksyczne (PBT).
Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgcg silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego wydzielania wewnetrznego.

|SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
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Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna % Numer rejestracyjny | Numer WE | Klasyfikacja wedtug | Szczeg6lne |Czynnik M|Wspoétczyn
wagowo REACH (nr rozporzadzenia (WE) stezenie nik M
indeksowy | Nr 1272/2008 [CLP] graniczne (dtugotrwat
UE) (SCL) y)
Hydrocarbons, 30-60 Brak danych 927-285-2 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -
C11-C14,

isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics
Orange Terpenes | 10-30 |01-2119493353-35-00| 232-433-8 Aquatic Chronic 2 - - -
8028-48-6 00 (H411)
Asp. Tox. 1 (H304)
Flam. Lig. 3 (H226)
Skin Sens. 1 (H317)
Skin Irrit. 2 (H315)

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos¢ ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sg dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikaciji, stosuje sie odpowiednig przeksztatcong wartos¢
taka jak okreslona w Zatgczniku | CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do klasyfikacji
mieszaniny na podstawie jej sktadnikow

Nazwa chemiczna LD50, doustne | LD50, skorne | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4

mg/kg mg/kg godziny - pyt/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/|
Orange Terpenes Brak danych 5000 Brak danych Brak danych Brak danych

8028-48-6

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatow wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazdéwka ogélna Pokazac niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzgcemu badanie.
Konieczna jest hatychmiastowa pomoc medyczna.

Wdychanie Wdychanie do ptuc moze spowodowac ciezki uszkodzenie ptuc. W przypadku zatrzymania
sie oddechu, zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Uzyska¢ bezzwtoczng pomoc medyczna.
Usungc¢ na $wieze powietrze. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowac ustnik
ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Jesli wystepujg trudnosci w oddychaniu,
(przeszkolony personel powinien) podac tlen. Natychmiast zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Moze wystgpi¢ opdzniony obrzek ptuc.

Kontakt z oczyma Bezzwtocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
powiekami. Podczas ptukania nalezy utrzymywac oko szeroko otwarte. Nie pociera¢
miejsca narazenia.

Kontakt ze skora Natychmiast zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody, zdejmujgc jednoczesnie skazong odziez i
obuwie. Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. W razie podraznienia skory lub
wystgpienia reakcji uczuleniowej nalezy uzyskaé pomoc lekarza.
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Spozycie NIE wywotywa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. ZAGROZENIE ZACHLYSNIECIEM, W PRZYPADKU POLKNIECIA - MOZE
PRZEDOSTAC SIE DO PtUC | SPOWODOWAC ICH USZKODZENIE. Jesli wymioty
wystgpig samoistnie, trzymac gtowe ponizej bioder, by unikngé zachtysniecia. Natychmiast
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Ochrony wlasne osoby udzielajgcej Usunaé wszelkie Zzrédta zaptonu. Nalezy sie upewnic, ze personel medyczny jest Swiadomy

pierwszej pomocy zastosowanego(ych) materiatu(éw) i podejmie srodki zaradcze, aby zabezpieczy¢ siebie
oraz zapobiegac rozprzestrzenianiu sie skazenia. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skorg. Stosowac ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Unika¢ kontaktu
ze skorg, oczyma lub ubraniem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Moze powodowacé uczulenie u 0séb wrazliwych. Leczyé objawowo. Z powodu
niebezpieczenstwa aspiracji, nie nalezy stosowan wymiotow lub ptukania zotagdka, chyba ze
ryzyko jest usprawiedliwione przez wystepowanie dodatkowych substancji toksycznych.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek wegla (CO2). Rozpylona woda. Piana odporna na
dziatanie alkoholu.

Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze Nie rozrzuca¢ uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia zwigzane z Zagrozenie zaptonem. Trzymac produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od zrédet

substancjg chemiczng ciepfa i zaptonu. W przypadku pozaru schtadzac¢ zbiorniki za pomocg rozpylonej wody.
Pozostato$ci po pozarze oraz skazong wode pogasnicza nalezy utylizowa¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami. Produkt jest uczulajgcy lub zawiera substancje uczulajgcg. Moze
powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowaé niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakow Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Ewakuowac personel w bezpieczne miejsca. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony
indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub
ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuszczaé kogokolwiek pod wiatr od
miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAC wszystkie zrédta zaptonu (zakaz palenia,
rac, iskry lub ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zwréci¢ uwage na cofanie sie ognia.
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Zastosowac Srodki ostrozno$ci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Wszelkie
wyposazenie stosowane do przenoszenia produktu musi by¢ uziemione. Nie dotyka¢ czy
tez nie chodzi¢ po uwolnionym materiale.

Inne informacje Przewietrzy¢ miejsce. Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8.

Dla stuzb ratowniczych Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec
ochrony srodowiska dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizaciji.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace Powstrzymac wyciek, jesli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Nie dotykac¢ czy tez nie chodzi¢ po

rozprzestrzenianiu uwolnionym materiale. Mozna stosowac piane tamujaca pary w celu ich redukgiji.
Obwatowa¢ daleko od uwolnienia, aby zebra¢ wode sptywowa. Odseparowac od
kanalizacji, $ciekéw, rowdéw melioracyjnych i ciekow wodnych. Absorbowacé ziemia,
piaskiem lub innym niepalnym materiatem, a nastepnie przenie$¢ do pojemnikéw do
pozniejszej utylizacji.

Metody usuwania Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Tamowanie. Absorbowa¢ obojetnym materiatem absorbujgcym. Zebra¢ i przemiesci¢ do
odpowiednio oznaczonych pojemnikdw.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczy$ci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepiséw
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania par lub mgiet.

postepowania Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Zastosowac potgczenie uziemiajgce i wigzgce przy
przemieszczaniu niniejszego materiatu, aby zapobiec wytadowaniu statycznemu, pozarowi
lub wybuchowi. Stosowac¢ z miejscowg wentylacjg wyciaggowa. Stosowac narzedzi
iskrobezpieczne i wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Trzymac w
pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Stosowaé zgodnie z instrukcjami na
opakowaniu. Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Unika¢ kontaktu ze
skorg, oczyma lub ubraniem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac
odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym
uzyciem.

Ogolne uwagi dotyczace higieny Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,
miejsca pracy oraz pranie ubran. Myé¢ rece przed przerwami i niezwitocznie po obchodzeniu
sie z produktem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Trzymacé pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Trzymacé z dala od zrddta ciepta, iskier, ognia i innych zrédet zaptonu (np. $wiatta
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sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektrycznos$é statyczna). Przechowywaé w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywaé¢ w poblizu materiatéw palnych. Trzymaé w
pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Przechowywac zgodnie z okreslonymi
przepisami panstwowymi. Przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami. Chroni¢ przed
dzieémi. Przechowywac pod zamknieciem. Przechowywa¢ z dala od innych materiatéw.

Klasa przechowywania (TRGS 510) LGK 3.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koicowe

Metody zarzadzania zagrozeniem \Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.

(RMM)

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw niebezpiecznych

Dopuszczalne wartosci
biologicznego narazenia
zawodowego

objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego ustanowionymi przez
wilasciwe dla regionu organy sprawujace nadzor.

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw stwarzajgcych
zagrozenie, objetych ograniczeniami dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej
ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy nadzorcze.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skérny(-a,-€) Wdychanie
1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)propan-2- - 134 mg/kg bw/day [4] [6] 189 mg/m? [4] [6]
ol
29911-28-2

(4]
(6]

Uktadowe skutki dla zdrowia.
Dtugotrwaty(-a,-e).

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public

Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skoérny(-a,-e) Wdychanie
1-(2-Butoxy-1-methylethoxy)propan-2- 16 mg/kg bw/day [4] [6] - 56 mg/m3 [4] [6]
ol
29911-28-2

(4]
(6]

Uktadowe skutki dla zdrowia.
Dtugotrwaty(-a,-e).

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

Nazwa chemiczna Wody stodkie Freshwater Wody morska Marine water Powietrze
(intermittent release) (intermittent release)
1-(2-Butoxy-1-methylethox 0.519 mg/L 5.19 mg/L 0.0519 mg/L - -
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Nazwa chemiczna Wody stodkie Freshwater Wody morska Marine water Powietrze
(intermittent release) (intermittent release)
y)propan-2-ol
29911-28-2
Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Sewage treatment Gleba tancuch
Zywnosciowy
1-(2-Butoxy-1-methylethox 2.96 mg/kg 0.296 mg/kg 100 mg/L 0.287 mg/kg soil dw -
y)propan-2-ol sediment dw sediment dw
29911-28-2

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych

Ogolne uwagi dotyczace higieny

Srodki kontrolne narazenia

srodowiska

Szczelne okulary ochronne.

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice nieprzepuszczalne.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Odziez z dtugimi rekawami. Chemicznie odporny
fartuch. Buty antystatyczne.

W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub wystgpienia podraznienia, moze byc¢
konieczna wentylacja i ewakuacja.

Nie jesc, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie regularne czyszczenie urzgdzen,

miejsca pracy oraz pranie ubran. My¢ rece przed przerwami i niezwiocznie po obchodzeniu

sie z produktem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

Brak danych.

|SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Wyglad
Barwa
Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu

Wiasnosé

Temperatura topnienia / krzepnigcia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i

zakres wrzenia
tatwopalnosé

Limit palnosci w powietrzu
Gorna granica palnosci lub

Plyn

Plyn
Colourless
Citrus.

Brak danych
Wartosci Uwagi * Metoda
Brak znanych

Brak danych Brak znanych
Brak danych Brak znanych

Brak znanych
Brak danych
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wybuchowosci

Dolne granice palnosci lub Brak danych

wybuchowosci
Temperatura zaptonu 58 °C Brak znanych
Temperatura samozaptonu Brak danych Brak znanych
Temperatura rozktadu Brak znanych
pH 55 pH (concentrated solution): 5.5

pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych Brak znanych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych Brak znanych

Lepkosé dynamiczna Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalnosé w wodzie Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalnosé Brak danych Brak znanych
Wspoétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary Brak danych Brak znanych
Gestos¢ wzgledna Brak danych Brak znanych

Gestos¢ nasypowa 0.83 kg/l

Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych Brak znanych
Charakterystyka czastek

Wielkosé czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczgce klas zagrozenia fizycznego

Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe Nie uznawany za wybuchowy
Wiasciwosci utleniajgce Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako utleniajgcy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenistwa
Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Reaktywnos¢ Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnos¢ Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Dane dotyczace wybuchu
Wrazliwos¢ na uderzenie Brak.
mechaniczne
Wrazliwos¢ na wytadowanie Tak.
statyczne

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy unikaé Zrédio ciepta, ognia i iskry.

10.5. Materiaty niezgodne

Materialy niezgodne Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniajgce.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Wdychanie do ptuc moze
spowodowac ciezki uszkodzenie ptuc. Moze powodowac obrzek ptuc. Obrzek ptuc moze
by¢ Smiertelny. Moze dziata¢ draznigco na drogi oddechowe.

Kontakt z oczyma Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Moze spowodowac
podraznienie.

Kontakt ze skora Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skérg. Szczegodlne dane z badan niniejszej
substancji nie sg dostepne. Powtarzalny lub dtuzszy kontakt ze skérg moze wywotaé
reakcje uczuleniowe u os6b wrazliwych. (na podstawie sktadnikéw). Powtarzajgce sie
narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Dziata draznigco na skére.

Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Mozliwo$¢ zachty$niecia
sie w przypadku potkniecia. Moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Wdychanie moze powodowacé obrzek ptuc i zapalenie ptuc. Potkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Potkniecie moze dziata¢ draznigco na ukiad
pokarmowy, powodowa¢ nudnosci, wymioty i biegunke. (na podstawie skfadnikéw).

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Trudnosci w oddychaniu. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech.
Zawroty gtowy. Zaczerwienienie. Moze powodowac zaczerwienie i tzawienie oczu.

Toksycznos¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) 99,999.00 mg/kg

ATEmix (skorny) 5,000.00 mg/kg
ATEmix (wdychanie gazu) 99,999.00 ppm
ATEmix (wdychanie pary) 99,999.00 mgl/l

ATEmix (wdychanie pylu/mgty) 99,999.00 mgl/l

Informacja o sktadnikach
Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe
Orange Terpenes - > 5000 mg/kg ( Rabbit) -

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekte spowodowane krétkotrwalym i diugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikéw. Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na oczy
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Dziata uczulajgco na drogi Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komorki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodcze

Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

STOT - jednorazowe narazenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
STOT - narazenie powtarzalne W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie przy wdychaniu Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych za posiadajgce wiasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wigkszych.

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢ Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja Brak danych na temat produktu.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.

Strona 10/15



251-3665, ZP - RS Pro Label Remover Data aktualizacji 08-04-2023

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej progu
zgtoszenia.
Nazwa chemiczna Ocena PBT i vPvB
Orange Terpenes Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB Ocena PBT nie
dotyczy

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajgce wiasciwosci

funkcjonowanie uktadu endokrynnie czynne, wedtug Artykutu 57(f) REACH, Rozporzgdzenia Delegowanego

hormonalnego Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605, w stezeniach 0,1% lub
wiekszych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska. Usuwaé¢ do zgodnie z lokalnymi
produktow przepisami. Odpady utylizowa¢ zgodnie z przepisami sSrodowiskowymi.

Skazone opakowanie Puste pojemniki stanowig potencjalnie zagrozenie pozarem i wybuchem. Nie cigé, nie
przebija¢ ani nie spawac¢ pojemnikéw.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer UN1993

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie

14.4 Grupa pakowania [

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

IMDG

14.1 Numer UN lub numer UN1993

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie

14.4 Grupa pakowania 1]

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
14.7 Morski transport luzem Brak danych
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zgodnie z narzedziami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer UN1993

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie

14.4 Grupa pakowania 1

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR

14.1 Numer UN lub numer UN1993

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Orange Terpenes)
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie

14.4 Grupa pakowania [

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy krajowe

Niemcy
Klasa zagrozenia dla wody substancja silnie niebezpieczna dla wody (WGK 3)
(WGK)

Unia Europejska
Nalezy zwréci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
X1IV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII)

Trwate zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)
P5a - CIECZE tATWOPALNE
P5b - CIECZE tATWOPALNE
P5c - CIECZE tATWOPALNE

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
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Nie dotyczy
UE - $rodki ochrony roslin (1107/2009/WE)
Nazwa chemiczna UE - $rodki ochrony roslin (1107/2009/WE)
Orange Terpenes - 8028-48-6 Srodek do ochrony roslin

Listy miedzynarodowe

Ustawa o kontroli substancji Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

toksycznych (TSCA) wykazem

DSL/NDSL Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

EINECS/ELINCS Nalezy skontaktowac sie z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

ENCS Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

IECSC Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

KECL (koreanski wykaz istniejacych Nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg w celu uzyskania informaciji o stanie zgodnosci z

substancji chemicznych) wykazem

PICCS (Filipinski wykaz chemikali6wNalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z

i substancji chemicznych) wykazem

AlIC Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

NZloC Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

Legenda :
TSCA - ustawa Stanow Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych
substancji chemicznych
ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych
KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substanciji chemicznych
PICCS - Filipinski wykaz chemikaliéw i substancji chemicznych
AlIC - Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych
NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa Brak danych
chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotow H, o ktérych mowa w punkcie 3

H226 - tatwopalna ciecz i pary

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig
H315 - Dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
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Legenda
SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA (Srednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos¢ limitu narazenia
krotkotrwatego)
Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna * Oznakowanie odnoszgce sie do skory
maksymalna
+ Czynniki uczulajgce
Procedura klasyfikaciji
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Zastosowana metoda
[Toksycznos$¢ ostra, doustna Metoda obliczeniowa
[Toksyczno$¢ ostra, skérna Metoda obliczeniowa
Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - gaz Metoda obliczeniowa
Toksycznos¢ ostra, oddechowa - para Metoda obliczeniowa
Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta Metoda obliczeniowa
Dziatanie zrace/draznigce na skore Metoda obliczeniowa
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Metoda obliczeniowa
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe Metoda obliczeniowa
Dziatanie uczulajgce na skore Metoda obliczeniowa
Mutagennos$é Metoda obliczeniowa
Rakotwoérczosé Metoda obliczeniowa
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$c¢ Metoda obliczeniowa
STOT - jednorazowe narazenie Metoda obliczeniowa
STOT - narazenie powtarzalne Metoda obliczeniowa
[Toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
Przewlekta toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego Metoda obliczeniowa
Zagrozenie przy wdychaniu Metoda obliczeniowa
Ozon Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki
Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Choréb (ATSDR)

Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliéw (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydéw
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemlID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczgce $rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbidr danych SIDS Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Swiatowa Organizacja Zdrowia

Data aktualizacji 08-04-2023
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Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sa wiasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informacji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiatl jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materialami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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