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15mm 深槽滚珠轴承 24mm 外

径   
RS 号： 619-0159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 提供可靠性 

 

• 降低灰尘和污垢进入

球的风险 轴承机构 

 

• 将润滑剂保留在轴承

内 

 

• 密封件使其运行更平

稳、更长 

 

特点 
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一系列 RS PRO 单排、深槽滚珠轴承，提供通用性和整体高性能。RS PRO 密封滚珠轴承配有两个

合成橡胶密封件，可防止灰尘和其他物体进入轴承。这些滚珠轴承主要适用于内圈旋转的应用。 

 

 

 

滚珠轴承类型 深槽 
结束类型 密封 
行数 1 
静态负载额定值 800N 
材料 钢 
比赛类型 普通 
孔类型 平行 

应用 
食品和饮料行业、制药、医疗行业、发动机和泵、医疗

行业、印刷 
 

        

 

内径 15mm 
外径 24mm 
比赛宽度 5mm 
动态负载额定值 1.56kN 
静态负载 0.794kN 

质量 0.0070kg 
         

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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