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RS Pro 高速钢 M12 左手螺纹丝

锥套件 

RS 库存号： 668-1113              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• RS Pro 套件特别适用

于清洁和维修损坏或

腐蚀的螺纹 

 

• 高速钢结构件 

 

• 轻松，干净地切割金

属 

 

• 可与丝锥扳手或电动

工具一起使用 

 

• 每件都贴有便利箱的

标签 

 

特点 
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介绍 RS Pro 左手螺纹手用丝锥套件。此高质量的套件需要清洁或切割紧固件、孔等螺纹所需的所有

必备基本设备和配件。HSS（高速钢）材料使其更容易切割较硬的材料，精度高，效率高，因此该套

装是专业工匠或一般工程和汽车应用的理想选择。 

 

 

 

螺纹尺寸 M12 
类型 丝锥 
螺纹标准 公制 

目录 

丝锥： 3 x M3 ； M4 ； M5 ； M6 ； M8 ； M10 ； 
M12 ，  
圆形板牙： M3 ； M4 ； M5 ； M6 ； M8 ； M10 ； 
M12 (25 x 9mm) ，丝锥扳手： 1-1/2 in ，  
模具座： 25 x 9mm ，螺丝刀 

件数 32 
标准 iso 公制 
应用 汽车应用和维修，一般维护车间， DIY ，机械维修 

    

     

 

材料 高速钢 

最大丝锥尺寸 M12 

最小丝锥尺寸 M3 
       

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 
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