
 

Besc

 

hreib

 

ung

 

Mit dem 

 

V

 

ARIOSUB RJ45 QUICK

 

ON in Schutzar

 

t 

 

IP20 steht erstmals ein industrietauglicher

 

,

 

 8-poliger 

 

RJ45-Steckv

 

erbinder mit einer Schnellanschlusstech

 

-

 

nik zur 

 

V

 

erfügung.

 

 Er erfüllt die 

 

Anf

 

or

 

derungen der 

 

IA

 

ONA für den Einsatz in Light-Duty-Ber

 

eichen und 

 

ist als C

 

A

 

T5e-K

 

omponente für die Fast-Ethernet-

 

Über

 

tragung mit 100 Mbit/s geeignet.

 

 Die 

 

Anschluss

 

-

 

technik kann ohne zusätzliches Spezial

 

w

 

erkzeug be

 

-

 

dient w

 

er

 

den und kann star

 

r

 

e und fl

 

exible 

 

Adern v

 

on 

 

A

 

WG 26-22 aufnehmen.

 

 

 

V

 

ARIOSUB RJ45 Q

 

UICK

 

ON

 

 

 

CA

 

T5e-Stec

 

kverbinder

 

,
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hlusstec
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Einfac

 

he K

 

onf

 

ektionierung:

 

Leiter einlegen

 

V

 

er

 

riegelung schließen

 

Gehäuse montier

 

en – f

 

er

 

tig



 

PHOENIX CONT

 

A

 

CT Seite 
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ung

 

T

 

yp

 

Ar

 

tikel-Nr

 

.

 

Stc

 

k./Pc

 

k.

 

RJ45 Q

 

UICK

 

ON Stec

 

kverbinder

 

,

 

 CA

 

T5e

 

, IP20, mit Schnellanschluss

 

-

 

technik, 8-polig, für 1 bis 7-drähtige  Ader

 

n A

 

WG 26-22

 

VS-08-RJ45-5-Q/IP20

 

1656725

 

1

 

Codier

 

-Set

 

, zur f

 

arb

 

lichen Codier

 

ung des RJ45 Q

 

UICK

 

ON Stec

 

kv

 

erbin

 

-

 

ders

 

, bestehend aus 80 F

 

arbr

 

ingen (je

 

w

 

eils 10 Ringe pro F

 

arbe)

 

VS-08-RJ45-Q-COD-SET

 

1656893

 

1

 

Mec

 

hanisc

 

he Daten

 

P

 

olzahl

 

8

 

Schutzar

 

t

 

IP20

 

Brennbar

 

k

 

eitsklasse nach UL 94

 

V0

 

Stec

 

kzyklen

 

>1000

 

T

 

emperaturbereic

 

he

 

Lager

 

temper

 

atur

 

[°C]

 

-40 ... +70

 

Betr

 

iebstemper

 

atur

 

[°C]

 

-20 ... +70

 

Betätigungstemper

 

atur

 

[°C]

 

-10 ... +60

 

Ader

 

quer

 

sc

 

hnitt

 

Massivleiter (1-drähtig)

 

AWG

 

 / 

 

[mm

 

2

 

]

 

26 - 22 / 0,13 - 0,32

 

Litz

 

e (7-drähtig)

 

AWG

 

 / 

 

[mm

 

2

 

]

 

26 - 22 / 0,14 - 0,36

 

Kabeldurchmesser

 

[mm]

 

4,5 - 8

 

Anschlussar

 

t

 

IDC /Schneidklemmkontakte gemäß IEC 60352-4

 

Kabel-Zugentlastung

 

[N]

 

> 50

 

Schir

 

mk

 

ontaktier

 

ung

 

großflächig > 180° (auf Kabelschirm)

 

Material

 

K

 

ontakt

 

CuSn6 (Bronze)

 

K

 

ontaktoberfl

 

äche

 

>1,2 µm Au über 1,2 µm Ni

 

Oberfl

 

äche IDC

 

ca. 5 µm verzinnt (bleifrei)

 

K

 

ontaktträger

 

PC

 

Gehäuse

 

PA

 

Schir

 

m

 

ung

 

CuZn (Mesing), 3 µm feuerverzinkt

 

Elektrisc

 

he Daten

 

Bemessungsspann

 

ung

 

[V]

 

50

 

Bemessungsstrom

 

[A]

 

1,75 (bei 20°C)

 

Über

 

tr

 

agungsr

 

ate

 

[MBit/s]

 

100

 

Überspann

 

ungskategor

 

ie

 

I

 

V

 

erschm

 

utzungsg

 

r

 

ad

 

1

 

Isolationswiderstand [Ω] > 500 (100 V)
Durchgangswiderstand

Massivleiter – IDC [Ω] < 1
Litze – IDC [Ω] < 5

Spannungsfestigkeit
Kontakt – Kontakt [V] > 1000, 1 Min.
Schirm – Kontakt [V] > 1500, 1 Min.

RJ45-Steckverbinder 
Technische Daten (CAT5e)

Basis-Norm IEC 60603-7 RJ45, Category 5+6;  
CD ISO/IEC 11801: April 2001 IEC 60603-7-1 to 5, 
Per EN 50173: Aug. 2001 mated Connection,  
EIA/TIA 568B:2001
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