AC/DC-Adapter E‘Elﬂg

MERKMALE

EU-Stecker Typ C SteCkbareS 12-W-NetZtei|
fur die Umwa)rq?jlung von RS PRO, 24 V dC, 500

von Netzsignalen

(AC/DC-DC) mA, Wirkungsgrad Stufe VI,
e Switched Mode Netzteil mit
1 Ausgang, Typ C

Eingangsspannungs
bereich von 100 V ac
bis 240 V ac

Ein Ausgang mit

einer Spannung von
24V dc

Ausgangsstrom von
500 mA

2,1 mm x 55 mm x
12 mm
Mittenpositiver
Ausgangssteckverbi
nder

Maximaler
Eingangsstrom von
400 mA

Eingangsfrequenzbe
reich von 47-63 Hz

12 W Nennleistung

83,26 %
Wirkungsgrad

Energieeffizienzklas
se VI mit 83,26 %

Wirkungsgrad Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in

allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie

Uberlast- und . : ) .
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Dieses RS PRO AC/DC-Stecknetzteil ist fur eine Vielzahl von allgemeinen
Stromversorgungsanwendungen geeignet. Es verfigt Gber ein Schaltnetzteil, das lhnen 12 W
Dauerleistung Uber seinen européischen Stecker vom Typ C bietet.

Das Plus ist Teil der RS PRO-Serie der Klasse Il und verflgt Uber ein ordentliches Gehéuse mit fester
Wand. Er ist effizient und gut reguliert und verfugt tber einen Wirkungsgrad der Stufe VI, der einen
elektrischen Wirkungsgrad von 83,26 % bietet. Dartber hinaus ist es CE-zugelassen und erflillt die EU-
Normen fir Umweltbelastung sowie Gesundheit und Sicherheit. Er verflgt Uber einen europdischen
Stecker vom Typ C und einen festen UK-AC-Kopf fir Ihren Anschluss.

Allgemeine Spezifikationen

Typ Switched Mode

Steckertyp Typ C
Ausgangssteckverbinder 2,1 x 5,5 x 12 mm Mittenpositiv
Eingangssteckverbinder EU-Stecker

Anzahl der Ausgéange 1

Geregelt/Ungeregelt Geregelt

Wirkungsgrad 83,26 % min.
Energieeffizienzklasse Vi

Dieser Adapter bietet eine Reihe von

Anwendungsbereichen wie Point-of-Sale, drahtlose
Anwendungen Kommunikation, Peripheriegerate, Netzwerke,

Telekommunikationsgerate
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Elektrische Spezifikationen

Ausgangsspannung 24 V dc
Eingangsspannung 100 V ac bis 240 V ac
Ausgangsstrom 500mA

Nennleistung 12w

Lastregelung +5%

Leckstrom 0,25 mA max
Uberstromschutz 1A
Uberspannungsschutz Max. 25,5 V dc
Eingangsfrequenz 47 Hz bis 63 Hz
Restwelligkeit und Rauschen 240mVp-p

MTBF 50.000 Stunden
Linienregelung +/-5%

Lastregelung +/-5%

Mechanische Spezifikationen

Breite 41mm
Lange 78,98mm
Tiefe 49.2mm
Gewicht 859

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur +50°C

Mindesttemperatur 0°C

Lagertemperaturbereich -20 °C bis +80 °C.

Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulassungen

Erflllt die CE-Kennzeichnung und die Kennzeichnung

Normen erfillt "Declared”
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Sicherheitsanforderungen

TUV/VDE-EN60950-1

Specification
RS Stock Number 1753306
Input Voltage Range 100-2400 ac
Input Frequency Range 47-63Hz
Input Current Rated 0L4A Max
Output Voltage Rating +24V
Output Current Range 0.54
Output Min Current 0.01A

Output Connection Type

2.1%5.5%x12mm Centre Paositive = Straight

Total Output Regulation +f- 5%

Line and Load Regulation +f- 5%
Ripple & MNoise 240mVp-p
Efficiency B3.26%Min
Ower Voltage Protection 25 Swdc Max
Over Load Protection 1A
Operating Temperature 0 to +50°C
Storage Temperature -20 to +807C
Operating Humidity 10 to 90%
Storage Humidity 10 to 90%

Hi-Pot 3000VAC 10mA 1min
Leakage Current 0.25mA max

Safety Standard Meet TUW/VDE-ENG0950-1
EMI Standard Meet Declared& CE Mark
MTEF 50K Hours

Size mm max.

78,98 (L) 41 [W) *49.2 (H)

Weight

Bhg

Regulator Type

Switched Mode Power Supply
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