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Resumen de ventajas

* 2 tamafos hasta 18,5 kW
* Ancho de montaje 45 mm
* Accesorios unificados

* Modelos disponibles con bornes de tornillo
y con bornes de resorte

* Sistema modular para derivaciones a motor con
guardamotores, contactores, relés de sobrecarga
y relés de vigilancia de corriente

* Montaje sencillo y rapido de derivaciones mediante
blogues de conexién

Answers for industry.



Respuestas para la industria e infraestructuras

09 9 9 9 o
contactores |

_- Contactores Relés de sobrecarga Relés de vigilancia de corriente
Motor Rango Tension Bloque Térmico Electrénico Rango Bésico, Estandar,
trifdsico de ajuste mando contactos de ajuste ajuste
Class 10 aux. medida analégico digital
Poten- Co- Rango de
cia rriente ajuste
[kw] [A]  [A] [A] [A]
Tamano S00, 45 mm de ancho
0,09 0,32 0,22-0,32 3RV2011-0DA[]O 3RU2116-0D[_]0 0,1-0,4 3RB3016-1R[]0
0,12 0,5 0,35-0,5 3RV2011-0FA[]O 3RU2116-0F[]0
0,18 0,63 0,45-0,63 3RV2011-0GA[]O 3RU2116-0G[_]0 0,32 - 1,25 3RB3016-1N[]0
0,25 1 0,7 -1 3RV2011-0JA []O 3RU2116-0) Lo
0,37 1,25 0,9-1,25 3RV2011-0KA[]O 230V, 50/60 Hz INA  3RT2015-[]JAPO1 3RU211 6-0K|:|0}
0,55 1,6 1,1-1,6 3RV2011-1AA[]O - TNC 3RT2015-[ JAPO2 3RU2116-1A[]O
0,75 2 1.4-2 3RV2011-1BA[]O 24V DC TNA 3RT2015-[1BB41 3RU2116-1B[]O 1-4 3RB3016-1P[]0
1,1 3,2 2,2-3,2 3RV2011-1DA[]O 1NC  3RT2015-[]BB42 3RU2116-1D[_]0
15 4 2,8-4 3RV2011-1EA[]O 3RU2116-1E|:|0}
22 63 45-63 3RV2011-1GA[]0 3RU2116-1G[]0
3 8 55-8 3RV2011-1HA[]O 3RU2116-1H|:|0\
4 10 7-10 3RV2011-1JA []O 230V, 50/60 Hz TNA  3RT2016-[_|APO1 3RU2116-1J[]0 3-12 3RB3016-1S[]0
- TNC 3RT2016-[_]APO2
24V DC TNA 3RT2016-[]BB41
TNC 3RT2016-[ ]BB42
5,5 12,5 9-12,5 3RV2011-1KA[]O 230V, 50/60 Hz TNA  3RT2017-[]APO1 3RU2116-1K[]O 1,6 — 16 3RR2141- JAW30  3RR2241-[_JFW30
*1 1NC  3RT2017-[]APO2
24V DC 1NA  3RT2017-[_]BB41
1NC  3RT2017-[]BB42
7.5 16 11-16 3RV2011-4AA[]O 230V, 50/60 Hz TNA  3RT2018-[_]APO1 3RU2116-4A[]0 4-16 3RB3016-1T[]0
- TNC 3RT2018-[_]AP02
24V DC TNA 3RT2018-[]BB41
TNC 3RT2018-[ ]BB42

Tamano S0, 45 mm de ancho

10 - 40 3RB3026-1V[]0

7.5 16 11-16 3RV2021-4AA[]O
7,5 20 14 - 20 3RV2021-4BA[]O
11 22 17 - 22 3RV2021-4CA[]O
11 25 20 - 25 3RV2021-4DA[]0
15 28 23-28 3RV2021-4NA[]O
15 32 27 - 32 3RV2021-4EA[]O
18,5 36 30 - 36 3RV2021-4PA10

18,5 40 34 - 40 3RV2021-4FA10

Bornes de tornillo:
Bornes de resorte hasta 32 A: [2]

*1, *2 ver accesorios bloques de conexién

- 230V, 50 Hz  1NA+INC 3RT2025-[_]APOO 3RU2126-4A[]0
24V DC 1NA+1NC 3RT2025-[ ]BB40 3RU2126-4B[]0
» 230V, 50 Hz  1NA+INC 3RT2026-[_]APOO 3RU2126-4C[]0
24V DC INA+INC 3RT2026-[ ] BB40 3RU2126-4D[]0
> 230V, 50 Hz  1NA+INC 3RT2027-[_]APOO 3RU2126-4N[]0
24V DC INA+1NC 3RT2027-[_1BB40 3RU2126-4E[]0
- 230V, 50 Hz  1NA+INC 3RT2028-[_]APOO 3RU2126-4P[]0
24V DC INA+1NC 3RT2028-[_1BB40 3RU2126-4F[]0

Bornes de tornillo:
Bornes de resorte: [2]

N

Bornes de tornillo:
Bornes de resorte:

N N
Bornes de tornillo:
Bornes de resorte: [E]

4-40 3RR2142-[ JAW30  3RR2242-[ JFW30

N N
Bornes de tornillo:
Bornes de resorte: [2]




Accesorios de los interruptores automaticos 3RV tamario S00, SO Accesorios relé de sobrecarga y relé de vigilancia de corriente

Accesorios Variante Bornes de Bornes de Contactos auxiliares Bornes de Bornes de Soporte para montaje Bornes de Bornes de
adosables tornillo resorte frontales tornillo resorte independiente tornillo resorte
Blogue de contactos 1CO 3RV2901-1D - Tamaifos S00 y SO S00 3RU2916-3AA01 3RU2916-3ACO1
auxiliares transversal TNA+1NC 3RV2901-1E 3RV2901-2E 4NA 3RH2911-1FA40 3RH2911-2FA40 SO 3RU2926-3AA01 3RU2926-3AC01
Bloque de contactos TNA+1NC 3RV2901-1A 3RV2901-2A 4NC 3RH2911-1FA04 3RH2911-2FA04
auxiliares lateral 2NA 3RV2901-1B  3RV2901-2B 1NA 3RH2911-1AA10 -
Disparador de 210...240VAC 3RV2902-1DP0 3RV2902-2DPO TNC 3RH2911-1AA01 - Combinacién inversora
apertura 24V DC 3RV2902-1DB0 3RV2902-2DB0 TNA+1NC 3RH2911-1LA11 - S00 3RA2913-2AA1 3RA2913-2AA2
Disparador de 230V AC 3RV2902-1AP0 3RV2902-2AP0 2NA 3RH2911-1LA20 - S0 3RA2923-2AA1 3RA2923-2AA2
minima tension 24 v DC 3RV2902-1AB4 = (solo circuito
para puerta, eje  Negro 3RV2926-0B Tamafio S00 Enchufable Combinacion estrella-triangulo
de 130 mm Rojolamarillo 3RV2926-0C Sin LED Varsier 3RT2916-1BD00 S00 3RA2913-2BB1 3RA2913-2BB2
Caja de material Con LED 127...240V AC 3RT2916-1JLO0 S0 3RA2923-28BB1  3RA2923-2BB2
aislante IP55, 54 mm de ancho 3RV1923-1CA00 _ - (solo circuito
negra 72 mm de ancho 3RV1923-1DA00 Sin LED 127...240 V AC 3RT2916-1CD00 RuilsiRal
Caja de material Sin LED Diodo de limitacién 24V DC 3RT2916-1DG00
aislante IP55, parada 54 mm de ancho 3RV1923-1FA00 Tamaiio SO
de emergencia 72 mm de ancho 3RV1923-1GA00 Sin LED Ly r— 3RT2926-1BD00
Caja de fundicién 72 mm de ancho 3RV1923-1DAO01 Con LED 127...240V AC 3RT2926-1JLO0
de aluminio IP65 _ Red RC

Sin LED 127240V AC 3RT2926-1CD00
[Bloquies de conexisn guardamotor =icontactor [ o (0 piododelimiacen 24V 3RT2926-1ER00

Tensién de mando del contactor Se compone de un médulo basico y dos modulos de acoplamiento

S00 AC/IDC *1 3RA1921-1DA00 3RA2911-2AA00  JIY/LeYe [V (o LR ee o LD ale g e S oTe o 1T Tension asignada de alimentacion del circuito de mando 24 ... 240 V AC/DC
SO AC *2 3RA2921-1AA00 3RA2921-2AA00 Tamaiio SO, conexién desde abajo Rango de tiempo 0,5 ... 60 s (10, 30, 60 s conmutables)
SO DC *2 3RA2921-1BA00 3RA2921-2AA00 3RT2926-4RB11 3RT2926-4RB12 S00, SO 3RA2816-0EW20

Interruptores automaticos 3RV2 con accesorios adosables

Contactores 3RT2, tamafio SO0 y SO con accesorios adosables

Accesorios adosables Accesorios adosables

@ Contactor, tamafio SO0
@ Contactor, tamafio SO

@ Limitacion de sobretension
con/sin LED, tamafio SO0

@ Bloque de contactos
auxiliares transversal

@ Bloque de contactos
auxiliares lateral con
2 contactos @ Limitacién de sobretensién

con/sin LED, tamafio SO

@ Bloque de contactos
auxiliares de 4 polos

@ Bloque de contactos
auxiliares de 2 polos

@ Bloque de contactos
auxiliares lateral con
4 contactos

@ Disparador de apertura »
@ Bloque de contacto auxiliar

de 1 polo

Médulo de conexién
de bobina

@ Disparador de minima
tensién con/sin contactos
adelantados



Combinaciones de arrancadores Combinacion de contactores completamente cableada y probada

@ Contactor de linea
Interruptor
automatico @ Contactor triangulo

@ Contactor estrella
I St El juego de montaje
o contiene:

Bloque de
conexién
S00y SO

@ Enclavamiento mecénico
@ Clips de unién

@ Médulos de cableado
superiores e inferiores

NsB0_02067 €

@ Médulo de funcién

Contactor estrella-tridngulo

500y S0 Tamafio S0-50-S0 hasta 22 kW

Representacién de la variante con bornes de tornillo

-+

Relé de
sobrecarga
o relé de
vigilancia
de corriente

Térmico Electrénico Ajuste Ajuste
retardado analégico digital
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