Kugel- und Federstolel %

MERKMALE

Schlagfestes RS Pro M8-Index-StoRel, 46
ermopias mm |ang

Knopfoberflache -
matt

Gehausematerial -
Vergrabter Stahl

Standardfarbe -
schwarzer Knopf

Optionen erhéltlich
mit oder ohne 90°-
Rastposition

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Kugel- und Federstolel %

Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1

Zur Positionierung an einer Reihe von Geraten . Erhaltlich in Standardform und als flache
Plattenversion fiir Befestigung an dinneren Platten mit Schrauben oder Nieten . Erhaltlich mit oder
ohne Ruhepositionen. Die Ruheposition wird durch Drehen des Kopfes um 90 Grad erreicht Kolben,
um in der eingefahrenen Position zu bleiben . Hergestellt aus briniertem Stahl mit gehartetem
StahlstofRel mit schwarzem Kunststofftechnopolymer-Knopf. Flache Platte aus verzinktem Stahl

Allgemeine Spezifikationen

Typ Verriegelungsbolzen
Gehausematerial Stahl
GewindegroRe M8

Ideal fur Anwendungen, bei denen eine prazise
Positionierung erforderlich ist, wie z. B. Dreh-
Anwendungen Positionierkopfe. Klemmen von einstellbaren
Elementen; Positionierung von Werkstiicken;
Verriegelung von Mechanismen
Ruheposition Ja

Mechanische Spezifikationen

Lange 46mm
Kugeldurchmesser 8mm

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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