Ficha de datos del producto
Codigo RS: 123-1935, 1231935, 1231976,
1231977, 1231978, 1231979, 1231980,

1231981y 1231982
@ZA AMPERIMETRICA AC RS PRO




Caracteristicas

Medicién de corriente ac de 400A

Display LCD de 2.000 cuentas

Retencién de datos

Desconexién automatica

Indicacién de bateria baja

Apertura de mordaza de 1,2" (30 mm)
Deteccion de tension sin contacto

Rango de deteccién de tensién: 100 V-600 V

ESPECIFICACIONES

Precision
Funcién Calibre (% de lectura + Resolucion
digitos)
200 mV +(1,5% +2 0,1 mv
digitos)
Tensiondc |2V +(1,5% +2 1mv
digitos)
20V +(1,5% + 2 10 mvV
digitos)
200 V +(1,5% + 2 100 mV
digitos)
600 V + (2% + 2 digitos)| 1V

Impedancia de entrada:
10MK Proteccion de exceso
de rango: 600 V
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Precision
Funcién Calibre (% de lectura + Resolucion
digitos)
200 mV +(1,5% +10 0,1 mv
digitos)
Tensién ac 2V + (1’5,% +8 1mv
digitos)
20V +(1,5% + 8 10 mV
digitos)
200 V +(1,5% + 8 100 mV
digitos)
600 V +(2,5% +8 1V
digitos)

Impedancia de entrada: 10MK
Proteccién de exceso de rango: 600 V
Respuesta de frecuencia: 50 Hz~400 Hz

Precision

. Resolucion
(% de lectura + digitos)

Funcion Calibre

20 A £ (2,5% + 5 digitos) 10 mA
Corrienteac  poo A | (2,5% + 5 digitos) 100 mA
400 A i (3% + 5 digitos) 1A

Proteccion contra exceso de rango: Entrada maxima 400 A
Respuesta de frecuencia: 50 Hz~60 Hz
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» ) Precision .
Funcion Calibre (% de lectura + Resolucion
digitos)
20002 *(1,0% + 4 digitos)  [0,1Q
2kQ) * (1,5% + 4 digitos) 10
20k * (1,5% + 4 digitos) 10Q
Rango —
200k + (1,5% + 4 digitos) 100Q2
2MQ * (2,5% + 4 digitos) 1k
20MQ * (3,5% + 4 digitos) 10k
Proteccion contra exceso de rango: 250 V rms
y . Precision »
Funcién Calibre (% de lectura + Resolucid
digitos) n
(-4 °F a 1.400 °F) +(3% 18 °F) 1°F
Temperatura
(-20,0°Ca +(3,0% 15 °C) 1°C
760,0 °C)

Sensor: conector macho tipo banana tipo K
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Funcién Condicion de prueba Lectura

La DCA directa es de aprox. | Caida de tension
Diodo 3 mA, hacia atras directa de Diodo
La tension es de aprox. 1,5 V

La tension abierta El zumbador

es de aprox. 0,5V emite un sonido
largo, mientras
que la
resistencia es
menor de
(150Q2)

Continuidad

Proteccion contra exceso de rango: 250 V rms

Especificaciones generales

Tamaiio de abrazadera Apertura 1,2" (30 mm) aprox

Prueba de diodo Corriente de prueba de 0,3 mA tipica
Tensidn de circuito abierto 1,5 V dc tipica

Prueba de continuidad Umbral <150 Q; Corriente de prueba < 0,5 mA

Indicacidn de carga baja de las pilas “” se muestra

Indicador de exceso de rango “OL"”” se muestra

Tasa de medicion 2 por segundo, nominal

Impedancia de entrada 10 MQ (V dcy Vac)

Pantalla LCD de 2.000 cuentas

Corriente ac 50-60 Hz (AAC)

Ancho de banda de tension ac 50-60 Hz (V ac)

Temperatura de funcionamiento 41 a 104 °F (5 a 40 °C)

Temperatura de almacenamiento -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)

Humedad de funcionamiento Max 80% hasta 87 °F (31 °C) disminuyendo
linealmente hasta el 50% a 104 °F (40 °C)
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Humedad de almacenamiento
Altitud de funcionamiento
Sobretension

Bateria

Apagado automatico
Dimensiones/Peso

Seguridad

Accesorios:

<80%

7.000 pies (2.000 metros) maximo
Categoria Ill 600 V

2 baterias AAAde 1,5V

Aprox. 15 minutos

197x70x40 mm/183 g

Uso en interior solamente

Grado de contaminacién 2
Categoria de instalacién Il

Cables de prueba, caja de regalo con maletin de transporte, sonda de
temperatura, manual de usuario y dos baterias "AAA" de 1,5 V.
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