Cavo a tripla certificazione ‘@

CARATTERISTICH
E

Temperatura Cavo BU RIGIDO a trlpla

d'esercizio massima

di 70 °C. certificazione RS PRO, 1 mm?
CSA, 600V, 15A, 100m

Una tensione
nominale di 600V

Design del cavo a
conduttore singolo

Conforme agli
standard BS6231

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti € stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare

un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Da RS PRO, viene fornita una gamma di cavi di alta qualita e dall'ottimo rapporto qualita-prezzo a
tripla certificazione. Realizzati con un conduttore in rame ricotto di alta qualita e isolati con PVC
(cloruro di polivinile), questi cavi a tripla certificazione sono una soluzione fantastica per I'uso in
pannelli di controllo e altri tipi di apparecchiature elettriche

Specifiche generali

Tipo BU RIGIDO
A tripla certificazione No
Colore guaina Nero
Comportamento al fuoco Tipo ignifugo
Armadi elettrici, installazioni elettriche industriali, piccoli
Applicazioni dispositivi elettronici, quadri di rele e strumentazione,

misurazione di controllo, starter per motore

Specifiche elettriche

Tensione nominale 600V /1000V
Corrente nominale 15A

Materiale conduttore Rame ricotto
Materiale di isolamento PVC

Resistenza del conduttore 18.10hm/km a 20°C
Lunghezza 100m

Area della sezione trasversale 1mm?2

Diametro esterno 3,2mm

Calibro per filo americano 17

Trefoli conduttore 1/1.13 mm
Dimensioni dei trefoli 1,13mm

Spessore parete isolante 0,8mm

Peso 16,6 kg/km (nominale)
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Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima 70 °C.

Omologazioni

Conformita/certificazioni CSA , certificato di conformita RoHS
Standard soddisfatti BS6231
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