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Pasta térmica de óxido 
metálico, 0,65 W/m·K 

Código RS: 554-311             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Amplio rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

 

• Excelente 
conductividad 
térmica incluso a 
altas temperaturas 

 

• Baja toxicidad 

 

• El color blanco 
permite identificar 
fácilmente las piezas 
tratadas 

 

• Pérdida de peso de 
baja evaporación 

 

• Químicamente inerte 
(no reactivo 
químicamente) 

 

• Amortiguador de 
golpes 

• Repelente de 
humedad con 
estabilidad a largo 
plazo 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta grasa térmica adhesiva proporciona una excelente transferencia de calor entre los dispositivos 
semiconductores y los disipadores de calor. Se basa en un aceite de silicona y, por tanto, ofrece 
una amplia gama de temperaturas de funcionamiento y excelente estabilidad a altas temperaturas. 
Mejora el aislamiento del calor cuando se hace un uso normal con arandelas aislantes y se reduce 
el período de retardo en los termostatos. Este compuesto de disipación térmica se recomienda 
cuando se necesita un acoplamiento térmico eficiente y fiable de componentes eléctricos y 
electrónicos o entre cualquier superficie donde la conductividad térmica o la disipación de calor 
sean importantes. 

 

 

 

Material Óxido metálico 

Componente químico Óxidos de metal en polvo, aceite de silicona 

Color Blanco 

Tamaño de paquete 20mL 

Componente termoconductor Óxidos metálicos en polvo 

Aplicación 
Overclocking y CPU de alto rendimiento, CPU morir y 
su difusor térmico integrado , Soldadura  

  

 

Resistencia específica 

Resistencia específica 1 x 10 ₁₄ máx Ohmios/cm 

Conductividad térmica 0.65W/m·K 

Rigidez dieléctrica 16 kV/mm 

 

 

 

Penetración 310 

Pérdida de peso después de 96 horas a 
100 °C. 

<1% 

Densidad a 20 °C. 2.0 g/cm3 

  

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder
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Temperatura de funcionamiento máxima; 
90 °C 

+200°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C 

-40°C 

Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a +100 °C 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con RoHS-2 (2011/65/UE)             

     

 

 

   

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 


