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RS PRO 导电塑料电位计，直径 
3 mm 轴 - Ø 5kΩ ， ±20% ，线

性，面板安装 
RS 库存号： 317-780            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 聚合物填充尼龙主体

传感器、带 10mm 电
气行程和弹簧加载柱

塞 
 

• • 为达到最佳效果，可

用作分压器（不用作

可变电阻器），并通

过一个高输入阻抗放

大器缓冲合成输出。 
 

• 输出平滑度 0.5 % 
（最大值） 
 

• 电阻 5 kΩ 线性

（±20% ） 
 

• 通过 0.2 m 飞线连接 
 

• • ±2 % 线性，温度系

数 ±200 ppm/°C 
 

• 高性能，经济型电位

计，具有长耐受寿命 
 

• 防止发动机舱环境影

响 
 

• 飞线和连接器符合客

户规格 

特点 

 



电位器 

第页 4. 的 
4.24 

RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

 

 
 
 
RS PRO 提供的这些旋转导电电位计提供一系列电阻选项。适用于各种应用。每种型号均适用于需要

持续使用的应用。两端均随附 1.25 mm 机械行程。特别适用于在印刷电路板、汽车或其他电子产品上

使用。所有型号均高度可靠且质量放心。  
 
 
 

 

 

 

电位计类型 导电旋转 
标准电阻范围 500 欧姆至 10K 
最大电阻 5 千欧 
公差  ±20% 
线性 ±2%  
转弯数 1 
电气锥形 线性  
元件材料 导电塑料 
执行器类型 线性轴 

应用 

音频控制：线性和旋转电位计均用于控制音频设备，以

更改响度和其他音频相关信号。 
电视：它们用于控制图像亮度，颜色响应和对比度。 
运动控制：为了创建闭环控制，电位计可用作位置反馈

设备，称为伺服机械装置。 
变换器：由于它们可提供大输出信号，因此它们可用于

位移变换器的设计 
    

 

 

输出平滑度 0.5 % (最大值) 
端接类型 导线      
绝缘电阻 500V 时 >10M Ω 
隔离电压 500V 交流电压 

 

 

     

 

产品说明 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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轴直径 3mm   

安装类型 面板安装   

旋转寿命 3,000,000 次循环 

滞后 <0.3% 

有效旅行 10mm +/-0.5mm 

机械行程 最大 12.5mm 

行动部队 200-750g 
 

 

 

温度系数   ±200 ppm/ °C 
工作温度 40⁰C Ω 至 + 130⁰C Ω 

  

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 
 

  

操作环境规格 

认证 
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