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规格： 

产品尺寸：29x22.5x 18.2cm  外壳材料：ABS  水盆：不锈钢 

水盆尺寸：24.8x15x 7.8cm（容量 2500ml）  电源：220-240v，50hz 

额定功率：70w 
超声波频率：40khz  Led 显示屏 

五种间隔时间：180s/280s/380s/480s/90s  加热功能 

（带 IEC 电源线）  附件：塑料篮 

 

特征： 

1. 长方形水箱，适用于 2500ml 超大容量 
2. 设有加热功能，50W，最高可加热至 65° C，适合寒冷地区 
3. 更强的超声波功率 
4. 5 种间隔时间：180s/280s/380s/480s/90s 

5. 配备可折卸电源电缆，包含接地线 

6. 配备可拆卸透明盖 
4. 清洁快速有效，使用便捷 

5. 新增戒指、耳环、项链、钻石清洁功能 

7. 仅需使用自来水或加入少许去污剂，可使清洁效果更佳 
7. 清洁效果显著 
8. 封盖紧密，可减少噪声 

9. 透明盖设计，精致美观 

10. 通过 CE & RoHS & FCC & ISO9001 认证  应用： 

电子元件厂  珠宝加工厂  化学实验室  牙科诊所  家庭  餐厅 

维修车间 
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