Druckregelventil
LRMA-QS-8

Teilenummer: 153497

mit Manometer.

Datenblatt

FESTO

Merkmal Wert

Reglerfunktion Ausgangsdruck konstant
mit Sekundéarentllftung

Pneumatischer Anschluss 1 QSs-8

Pneumatischer Anschluss 2 QS-8

Befestigungsart mit Durchgangsbohrung

Normalnenndurchfluss 124 |/min

Eingangsdruck 1 0...9bar

Umgebungstemperatur 0...60 °C

Werkstoff Gehause PBT-verstarkt

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Betatigungssicherung

Randelschraube mit Konterung

Einbaulage beliebig

Konstruktiver Aufbau direktgesteuertes Kolbenregelventil
mit durchgehender Druckversorgung

Druckanzeige mit Manometer

Druckregelbereich 1...8bar

Produktgewicht 68 g

Werkstoff Einschraubzapfen Messing
vernickelt

Werkstoff Gewindedichtung PTFE

18.12.2018 — Anderungen vorbehalten — Festo AG & Co. KG

1/1



