
スイベルフランジ 
SNCB-50
部品番号: 174392

  Core product range

1 / 118.12.2018 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

データシート

特長 値

サイズ 50

適合または準拠規格 ISO 15552

耐酸性クラス：CRC 1 - 腐食ストレス低

周囲温度 -40 ... 90 ° C

質量 232 g

材質 銅、PTFEフリー

RoHS対応

Material mounting アルミダイカスト

Material mounting pin 亜鉛メッキ鋼

Material bearing プラスチック

Material screws 亜鉛めっき鋼

Material lock スプリング鋼、亜鉛メッキ


