Industrielle Stromversorgungssteckverbinder E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro IP44, roter
Schutz vor Kabelstecker 3P+N+E fiir

eindringenden

Medien gema IP44 industrielle Anwendungen,
Hergestellt aus ausgelegt fl]r 32,0 A, 41 5,0 V

gehartetem
technischen
Kunststoff

Hohe

Chemikalienbestand
igkeit

Hohe mechanische
Festigkeit

Halogenfrei
Selbstverléschend

Vernickelte
Messingkontakte

Ausgezeichnete
Korrosions- und
Abriebfestigkeit

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Von RS PRO, eine Serie spritzwassergeschuitzte Industriekabelstecker gemal 1P44, die zuverlassig
und einfach zu montieren sind. Das AuRengehause und der innere Kontakttrager bestehen aus einem
gehérteten Konstruktionsmaterial, das fur hohe thermische Stabilitét und mechanische Festigkeit
ausgelegt ist. Vernickelte Messingkontaktstifte sorgen fir ausgezeichnete Korrosions- und
Abriebfestigkeit. Eine gewdlbte Kabelverschraubung an der Rickseite des spritzwassergeschitzten
Steckers sorgt fur eine externe Kabelklemmung und zusatzliche Abstiitzung. Das elegante Design der
RS PRO-Serie an industriellen Steckverbindern gemall BS4343 eignet sich extrem gut fur die
anspruchsvollsten Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlassig und von ausgezeichneter Qualitat.
Netzstecker 724-9088 Passend fur Steckverbinder (Buchse) 724-9108
Netzstecker 724-9079 Passend fur Steckverbinder (Buchse) 724-9104
Netzstecker 724-9081 Passend fur Steckverbinder (Buchse) 724-9117
Netzstecker 724-9085 Passend fur Steckverbinder (Buchse) 724-9110
Netzstecker 724-9091 Passend fur Steckverbinder (Buchse) 724-9126
Netzstecker 724-9097 Passend fUr Steckverbinder (Buchse) 724-9123

Allgemeine

Polformat 3P+N+E
Stundenposition 6h
Geschlecht Stecker
Gehdauseausrichtung Gerade
Material Technischer Kunststoff
Farbe Rot
Versorgung von Maschinen auf Baustellen,
Anwendungen Holzbearbeitungsmaschinen, Wartungswerkstatten in

der Leichtindustrie
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249088/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249108/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249079/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249104/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249081/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249117/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249085/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249110/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249091/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249126/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249097/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249123/
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Elektrische

Nennstrom 32A

Nennspannung 415V
Arbeitsfrequenz 50Hz, 60Hz
Stecker/Buchse Stecker
Anschlussmethode Schraubanschluss
Kabel CSA 6.0mm?
Kontaktwerkstoff Vernickeltes Messing

Mechanische

Montageart Kabelmontage

Schutzkategorie

IP-Schutzart P44

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung EN 60529
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