Termdmetro de infrarrojos %

cArRACTERIsTIcA  Termometro de infrarrojos

S RS Pro, temperatura max.
o De +380 °C, +716 °F, 1 %,
Detecton centigrados, Fahrenheit

Doble puntero laser

Retencion automatica
de datos

Pantalla de
visualizacion negativa

Superficie plana
exclusiva

Mediciones precisas
sin contacto

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

RS Pro RS820 es un termdmetro de infrarrojos facil de usar (a veces denominado termémetros
laser o termdmetros sin contacto) para leer la radiacion térmica emitida por un objeto dado donde
una sonda no es adecuada. Esto permite mediciones de temperatura precisas, proporciona Rapid
Detection con un laser doble y dispone de una relacion de puntos 12:1. Un display digital negativo
iluminado proporciona lecturas claras. Al leer la temperatura de la superficie, el termémetro sin
contacto tiene un amplio rango de temperaturas de -50 a 380 °C con una precision de £ 1% de la

lectura.

Especificaciones

Numero de modelo
Rango de temperaturas

La mejor precision

Tipo de pantalla

Relacion de distancia a punto
Tiempo de respuesta:
Respuesta espectral
Emisividad

Resolucion de la pantalla
Repetibilidad (% de lectura)
Escala de temperatura
Indicacién de bateria baja
Indicaciéon de sobregama
Desconexién automatica

Aplicaciones

Disponibilidad de calibracion

Especificaciones

RS-820

-50 °C max a 380 °C max (-58 °F max a 716 °F max )
+1,0°C o £ 1% de la lectura

+2,5°C (4,5 °F)A50°C A 20 °C (-58 °F A 68 °F)
+1,0% 1 °C (1,8 °F) A20°C A 380 °C (68 °F A 716
°F)

LCD retroiluminada

12:1

150ms

8 a 14um

Fijado a 0,95

0,1°C (0,1 °F)

+1°C(1.8°F)

Centigrados / Fahrenheit

Si

Si

Si

Preparacion de alimentos / inspecciones de seguridad e
incendios / moldeo de plastico

Si

Bateria incluida
Tipo de bateria

Especificaciones mecanicas

Si
9V
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Dimensiones

131Tmm x 96mm x 35mm

Longitud 35mm

Anchura 96mm

Altura 131mm

Peso 220¢
Temperatura de funcionamiento 0°Cab0-°C.
Temperatura de almacenamiento -10 °C a 60 °C.

Humedad de funcionamiento

10% a 90% de humedad relativa

Cumplimiento/Certificaciones
Declaraciones

EN61340
Certificado de conformidad RoHS

O:E=12:1 12 Sanen (@ 150mm 25mm @ 300mm
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