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Kennzeichnungssysteme
Kennzeichnung von Schaltschränken

MATERIAL Typ 880, Vinyl (PVC),  
gelb matt (MTYE)

Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur ab +10 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke (µm) 80 µm

Chem. Eigenschaften
Gute Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasser, Öle und eine Vielzahl von 
Lösungsmitteln

Empfohlene Farbbänder TT822OUT

Die Etiketten sind für die Kennzeichnung und Identifizierung von 
Baugruppen und Leitungen geeignet. Optimal können diese zudem beim 
Aufbau und Einrichten, aber auch bei der Reparatur und Erweiterung von 
Schaltschränken und Steuerungseinheiten eingesetzt werden.

Etiketten für die Kennzeichnung von 
Schaltschränken für Thermotransferbedruckung

Kennzeichnung im Schaltschrank.

MATERIAL Typ 1211, Vinyl (PVC),  
gelb glänzend (GSYE)

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Verarbeitungstemperatur ab +5 °C 

Klebstoff Acryl

Foliendicke (µm) 83 µm

Chem. Eigenschaften

Gute Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasser, Alkohol, die meisten Öle, 
Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze 
und Alkalien

Empfohlene Farbbänder TT822OUT

Helatag 880 (Gelb matt), wiederablösbar

Helatag 1211 (Gelb glänzend) für raue Oberflächen

TYP
Breite
(W)

Höhe
(H)

Breite des 
Trägers (WL)

Etiketten 
je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG15-09TE-880-YE 15,0 9,0 89,0 5 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12174

TAG16-06TE-880-YE 16,5 6,0 101,6 5 20.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12172

TAG19-11TE-880-YE 19,0 11,0 89,0 4 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12175

TAG20-08TE-880-YE 20,0 8,0 101,6 4 10.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12173

TAG38-11TE-880-YE 38,0 11,0 85,1 2 5.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12176

TAG56-22TE-880-YE 56,0 22,0 62,0 1 2.000 Stk. Gelb matt (MTYE) 596-12177

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

TYP
Breite
(W)

Höhe
(H)

Breite des 
Trägers (WL)

Etiketten 
je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG15-09TE-1211-YE 15,0 9,0 89,0 5 10.000 Stk. Gelb glänzend (GSYE) 596-21211

TAG16-06TE-1211-YE 16,5 6,0 101,6 5 20.000 Stk. Gelb glänzend (GSYE) 596-01211

TAG20-08TE-1211-YE 20,0 8,0 101,6 4 10.000 Stk. Gelb glänzend (GSYE) 596-11211

TAG38-11TE-1211-YE 38,0 11,0 85,1 2 5.000 Stk. Gelb glänzend (GSYE) 596-41211

TAG56-22TE-1211-YE 56,0 22,0 62,0 1 2.000 Stk. Gelb glänzend (GSYE) 596-51211

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Hauptmerkmale
•	 Zur Kennzeichnung von Schaltschränken
•	 Klebstoff teilweise auch für kritische Oberflächen geeignet 
•	 Farbband TT822OUT für hervorragende Druckqualität 
•	 Optimale Ergebnisse mit den Druckersystemen TT4000+ und TT430
•	 Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro


