SIEMENS

Datenblatt 6ES7231-5QD50-0XB0

SIMATIC S7-1200 G2, SB 1231 TC, Al 4x TC Typ J oder K

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung SB 1231, Al 4x 16 bit TC
aus Rickwandbus DC 5V, typ. 20 mA

Verlustleistung, typ. 0,1W

Anzahl Analogeingénge 4; Thermoelemente
zulassige Eingangsspannung fiir Spannungseingang +35V

(Zerstorgrenze), max.

technische Einheit fir Temperaturmessung einstellbar Grad Celsius / Grad Fahrenheit

e Spannung Ja
e Strom Nein
e Thermoelement Ja; J, K, T, E, R &S, B, N, C, TXK/XK(L); Spannungsbereich: +80 mV
o Widerstandsthermometer Nein
e Widerstand Nein
| Eingangsbersiche (Nennwerte), Spannungen
e -80 mV bis +80 mV Ja
— Eingangswiderstand (-80 mV bis +80 mV) =10 MOhm
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Thermoslemente
e TypB Ja
eTypC Ja
e TypE Ja
e TypJ Ja
e Typ K Ja
e TypN Ja
e TypR Ja
eTyp S Ja
oeTypT Ja
e Typ TXK/TXK(L) nach GOST Ja

Temperaturkompensation
— parametrierbar Ja

e geschirmt, max. 100 m; zum Sensor
Analogwertbildung fiir die Eingange

Messprinzip integrierend
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_09319

o Auflésung mit Ubersteuerungsbereich (Bit inklusive 15 bit; + Vorzeichen
Vorzeichen), max.

e Integrationszeit parametrierbar Ja
e Stdrspannungsunterdriickung fur Stérfrequenz f1 in Hz 85 dB bei 10 /50 /60 / 400 Hz
CGfungderMesswerte

e parametrierbar Ja
e Stufe: Keine Ja
e Stufe: Schwach Ja
e Stufe: Mittel Ja
e Stufe: Stark Ja

kalte Verbindungsstelle +1,56°C

Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) 25 °C +0,05 % / -20 °C bis 60 °C +0,1 % des Vollausschlagsbereichs

Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C 0,05 %
(bezogen auf Eingangsbereich), (+/-)

o Gleichtaktstérung, min. 120 dB
Alarme Ja
Diagnosefunktion Ja; auslesbar

e Diagnosealarm Ja

e Drahtbruch Ja
e DIAG-LED Ja
o flr Status der Eingange Ja

Isolation gepruft mit DC 707 V (Typprifung)

Ceemiftmit
e zwischen Kanalen AC 120 V

Schutzart IP 1P20
Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

CSA-Zulassung Nein

UL-Zulassung Ja

cULus Ja

FM-Zulassung Nein

RCM (ehemals C-TICK) Ja

KC-Zulassung Ja

Schiffbau-Zulassung Nein

Umgebungsbedingungen

e Fallhohe, max. 0,3 m; finfmal, in Versandverpackung

e waagerechte Einbaulage, min. -20 °C

e waagerechte Einbaulage, max. 60 °C; bei max. Spannungen und max. Spezifikation
e senkrechte Einbaulage, min. -20 °C

e senkrechte Einbaulage, max. 50 °C; bei max. Spannungen und max. Spezifikation

e min. -40 °C
® max. 70 °C
CLufdrucknach ECE0088-2-13
e Betrieb, min. 540 hPa
e Betrieb, max. 1140 hPa
e Lagerung/Transport, min. 540 hPa
e Lagerung/Transport, max. 1140 hPa
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o Aufstellungshéhe, min. -1000 m

e Aufstellungshéhe, max. 5 000 m; Einschrankungen bei Aufstellhdhen > 2 000 m, siehe Handbuch

e Betrieb, max. 95 %; keine Betauung

e Schwingfestigkeit wahrend Betrieb gemaf IEC 60068-2-6 3,5mmvon5-84Hz 1gvon8,4-150 Hz
e Betrieb, gepruft nach IEC 60068-2-6 Ja

e geprift nach IEC 60068-2-27 Ja; IEC 68, Teil 2-27; Halbsinus 15 g, 11 ms

e SO2 bei RH < 60% ohne Kondensation S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60 % kondensationsfrei

erforderlicher Frontstecker Ja
Mechanik/Material

Material des Gehauses (frontseitig)
o Kunststoff Ja

Breite 15 mm
Hohe 62 mm
Tiefe 63 mm

Gewicht, ca. 29¢g
Version Klassifizierung
eClass 16 27-24-22-01
eClass 14 27-24-22-01
eClass 12 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 71 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
ETIM 10 EC001420
ETIM 9 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 7 EC001420

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Herstellererklarung Sonstige @ China RoHS c E
uL RCMW

EG-Konf,

allgemeine Produktzulassung EMV Explosionsschutz Umwelt

l ' K Herstellererkldrung
‘
(e T EPD

letzte Anderung: 23.10.2025 (@
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https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=4242&CertificateApprovalOfficeId=610
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https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=5596&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=503&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=440&CertificateId=508&CertificateApprovalOfficeId=5729
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=441&CertificateId=497&CertificateApprovalOfficeId=586
https://sieportal.siemens.com/de-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=de&SearchTerm=6ES7231-5QD50-0XB0&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=5690&CertificateApprovalOfficeId=553
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