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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• RS PRO 表面 ESD 测
试仪 
 

• 由 9 V 电池供电 

• 随附 10 个 LED 指示

灯，自动测试电压选

择和内置 15 秒计时

器，易于现场使用 

• 符合 en 61340-5-1   

特点 
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此 RS PRO 表面 ESD (静电放电) 测试仪配有内置并联电极，用于快速测试材料表面电阻率。两个 4 
mm 插头插座和一个电极选择开关允许连接外部 2.27 kg 电极，以测量点对点 (Rp-p) 的表面电阻或保

护接地 (Rg) 的电阻。 
 
电阻通过十个 LED 行指示。由于电气化周期在测量表面电阻或电阻率时非常重要，因此检测器中安装

了 15 秒计时器。该装置配有自动测试电压选择 
如果测得的电阻超过 1x 105 欧姆，测试电压将从 10 V 切换至 100V。   

 

 

 

设备类型  表面 ESD 测试仪 
测试点 表面 
测试范围 超过 1 x 105 O 
显示类型 LED 
测试精度 ± 一个十年  
应用 敏感的电气和电子元件  

    

 

 

数量  项目名称 
1  表面电阻 / 电阻率检测器  
1 9V 电池 

 

 

 

 

 

 

 

产品说明 

一般规格 

套件内装物品 
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电源  电池 
电源电压 9V PP3 电池，最好是碱性电池 
测试电压  10V 至 100V  

 

  

 

尺寸 70mm x 130mm x 32mm 

深度 32mm 

高度 130mm 

宽度 70mm 

质量 5.9kg  
 

 

 

合规性 / 认证 CE                        
符合 en 61340-5-1 是的 
符合标准 en 61340-5-1 

           

 

机械规格 

认证 

电气规格 
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