Passe-fils en caoutchouc Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Passe-fil rond 22 mm en PVC
noir de RS Pro pour un
maximum De @ de cable 18
Diaphragme avec
orifice pour fil mm

PVC noir

Etanche a la

poussiére autour du
1l

Orifice préformé

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.
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Passe-fils en caoutchouc Eﬂg

Description du produit

Cette gamme de passe-fils aveugles de RS Pro (également appelés passe-fils fermés ou bouchons a
trou) est dotée d'un diaphragme.

605-661 - 20mm
605-677 - 25.5mm

Caractéristiques

Type passe-fil Rond.
Matériau PVC
Couleur Noir

Gestion des cables, Pour passer un cable dans une
goulotte ou des panneaux, Fixez un cable et empéchez
I'abrasion potentielle sur les gaines de cable, Bureaux
de bureau vers les boites de jonction

Application

Spécifications mécaniques

Epaisseur maximale du panneau 1.5mm
Diametre du trou de panneau 20mm
Diametre de cable maximum 16mm

Spécifications de l'environnement de

Plagg de tempergture de -40 3 130 °C.
fonctionnement : -

Température d'utilisation minimale -40°C
Température d'utilisation maximale +130°C

Homologations
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/605661/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/605677/

Passe-fils en caoutchouc Eﬂg

Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007

Dimensions (mm)

Cable Hole @ | Panel hole @ | Stock no.

+

16 20 | 605-661

20.5 255 605677

SR1705 Diaphragm Grommets

N O

Type 1  Type 2 Type A Type B

Black PVC
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	Passe-fil rond 22 mm en PVC noir de RS Pro pour un maximum De Ø de câble 18 mm

