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Fiche technique du produit
Caractéristiques

LV426940
Compact NSXm et Powerpact B et GV4 -
Epanouisseur 27/35mm 3P

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Compatibilité de gamme TeSys GV4

TeSys BV4
PowerPact B
Compact NSXm

Fonction produit Épanouisseur

Complémentaires
Type d'accessoire / élément séparé Accessoires de raccordement
Description des pôles 3P
Quantité par lot Lot de 1
Équipement fournis Barrières d'interphase
Mode d'installation Fixe
Emplacement du raccordement En aval

En amont
[In] courant nominal 0…160 A
Pas de raccordement 35 mm

27 mm
Matière des conducteurs Cuivre
Mode de raccordement Cosse à sertir (en amont)

Cosse à sertir (en aval)
Couple de serrage 9 N.m (en amont)

9 N.m (en aval)

Durabilité de l'offre
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer  - depuis  1825  -  Déclaration de conformité Schneider Electric

Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=442330948&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=442330948&lang=fr-fr

