Universal-Testadapter
DIN41612und DIN 41617 bestellen

m DIN 41612: Bauformen B, C, R, D, E, F, G
m DIN 41617: 31polig

Lieferumfang

Testadapter, montiert (inki. Fihrungsschienen).
Steckbriicken je nach Ausfiihrung (10 Steckbriicken zusétzlich).

Steckverbinder | Kartentiefe B Testadapter Zwischenadapter?)
DIN 41617 mm mm Spannungsmessung Strom- und Spannungsmessung -6 HE®
Typ 3 HE 6 HE Typ 3 HE 6 HE
31polig 160 290 - 1L
AeBfeld-Ausfihrung: MeBbricken in 2 von 4 Buchsen (2 0,5 mm)
Steckverbinder | Kartentiefe B Testadapter Zwischenadapter?)
DIN 41612 mm mm Spannungsmessung Strom- und Spannungsmessung »B HE®
Typ 3 HE 6 HE Typ 3 HE 6 HE
B64 160 290 1L 1L
220 350 - 1L RS 260-9075
Cc64 160 290 1L 1L RS 260-8987 RS 260-9069
220 350 iL 1L RS 260-8993 RS 260-9075
164 160 290 - 1L RS 260-9069
220 350 - 1L RS 260-9075
Cg6 160 290 2L 2L RS 260-9003
4L RS 260-9019 RS 260-9069
220 350 2L 2L RS 260-9025 RS 260-9075
4L RS 260-9031
280 410 - 2L
4L
340 470 - 4L
R 96 160 290 - 2L RS 260-9069
4L
220 390 - 2L RS 260-9075
4L
D32 160 290 1L 1L RS 260-9069
220 350 - 1L RS 260-9075
48 220 350 - 2L RS 260-9075
=48 160 290 2L 2L RS 260-9047 RS 260-9069
220 350 - 2L RS 260-9053 RS 260-9075
MeBfeld-Ausfihrungen WW-Stifte. 0,6 mm und WW-Stifte , 0,6 mm und
eingelttete MeBbricken MeBbricken in 2 von 4 Buchsen
(2 0,5 mm)
nur C 96 Steckverbinder und Steckverbinder und
eingeldtete MeBbrucken MefBbricken in 2 von 4 Buchsen
(@ 0,5 mm)
Steckverbinder | Kartentiefe B Testadapter Zwischenadapter")
DIN 41612 mm mm Spannungsmessung Strom- und Spannungsmessung 6 HE"
Typ 3 HE 6 HE Typ 3 HE 6 HE
G 64 160 290 2L RS 260-9069

MeBfeld-Ausfiihrung: Mefibricken in 2 Buchsen (0 0,5 mm)

') Zwischenadapter zur Verbindung von zwei gleichlangen
3 HE-Testadaptern oder Testadapter plus Fuhrungsplatine
zu einem Testadapter 6 HE oder 9 HE

) mit kurzer Fihr

ungsschiene

siehe Seite 55.08



