
11●本仕様は予告なく変更する事があります。
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C-125

絶縁耐圧 AC2000V 1分以上
絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
材質 6ナイロン
質量 3g

カラー ●●●●○●
端子 燐青銅

【仕様】

RoHSC-125-5

【仕様】

RoHSC-126

【仕様】

絶縁耐圧 AC2000V 1分以上
絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
材質 6ナイロン
質量 3g

カラー ●●●●○●
端子 燐青銅
メッキ 金

絶縁耐圧 AC500V 1分以上
絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
材質 6ナイロン
質量 1g

カラー ●●●●○●●
端子 燐青銅


