
Information produit

11 07 160

Pince à dénuder
Avec ressort d'ouverture, universel
IEC 60900 DIN EN 60900

● Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique
ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm²

● Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté
et au contre-écrou

● Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Informations générales
Réf. 11 07 160
EAN 4003773015499
Pince chromée
Tête chromée
Poignées isolées par surmoulage, certifiées VDE
Poids 205 g
Dimensions 160 x 94 x 28 mm
Norme DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH ne contient pas de SVHC  
conforme RoHS non applicable  

Attributs techniques
Capacités de dénudage Millimètre carré 10 mm²
Capacités de dénudage (diamètre) Ø 5,0 mm
AWG 8
Certifié VDE oui  

Sous réserve de toute modification technique et erreur.
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