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RS Pro 12-V-dc-Netzteil, 3 A, 
C14-Steckverbinder 

RS Best.-Nr. 904-8486  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Energiesparende, 
kompakte Bauweise 

 

• Geregelter Ausgang 

 

• Kurzschluss-, 
Überlast- und 
Überspannungsschu
tz 

 

• LED-Statusanzeige 

 

• C14-Buchse 

MERKMALE 
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RS PRO bietet eine Serie von hochqualitativen Tischnetzteilen. Perfekt für verschiedene Geräte wie 
Laptops und CCTV-Kameras. Wenn sichergestellt wird, dass das Gerät kompatibel ist, übertrifft die 
Leistung und Energieeffizienz dieser Netzteile die Konkurrenz weit. Alle Modelle sind sehr 
zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. 

 

 

 

Eingangssteckverbinder C14  
Eingangsstecker-Typ C14 

Ausgangsverbindungstyp 
1,75 x 4,75 x 11 mm mittig positiver Koaxialstecker, 
2,1 x 5,5 x 10,5 mm mittig positiver Koaxialstecker, 2,5 
x 5,5 x 12,5 mm mittig positiver Koaxialstecker, 3 x 6,3 
x 12 mm mittig positiver Koaxialstecker 

Anzahl der Ausgänge 1 
Energieeffizienzklasse VI 
MTBF > 30.000 Stunden 

Anwendungen Lautsprecher, Ladegeräte, Laptops, Lampen und 
Leuchten 

 

 

 

Eingangsspezifikationen 
Nenneingangsspannung 100 bis 240 V ac 
Nennfrequenz 50 bis 60 Hz 
Einschaltstrom ≤60 A bei Kaltstart 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Elektrische 
 

Allgemeine 
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Ausgangsspezifikation 
Restwelligkeit und Rauschen (max.) 1.5% 
Linienregelung ±1.0% 
Lastregelung ±5.0% 
Haltezeit (typ.) ≥8.3ms 
Überlastschutz Automatische Wiederherstellung 
Kurzschlussschutz  Automatische Wiederherstellung 

 

 

 

Gesamtabmessungen 100 mm x 45 mm x 31 mm 
Gesamtlänge 100mm 
Gesamttiefe 31mm 
Gesamtbreite 45mm 
Gewicht 200 g 

 

 

 

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 %  
Großer Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 50 °C. 
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 85 °C. 

 

 

 

Sicherheitsstandard UL/cUL UL UL60950-1, EN/IEC60950-1, TÜV/SUD, 
GS, CB, CE, FCC 

EMV-Emission En 55022 Klasse B 
 

Mechanische 
 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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