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RS PRO, conector macho de 
campo RJ45      

RS Código RS: 111-6743   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Conector macho 
apantallado RJ45 
 

• 50 mm de longitud 
 

• 25,4 mm de ancho 
 

• La terminación 
roscada ahorra 
tiempo durante la 
instalación 
 

• Índice de 
estanqueidad IP67 
 

• Adecuado para un 
rango de 
temperaturas de 40 
°C a 80 °C. 
 

• Contactos de 
aleación de cobre 
chapados en oro 

• Carcasa totalmente 
metálica resistente  

• Sin herramientas 
especializadas   

CARACTERÍSTICA
S 
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¿Necesita un conector RJ45 de campo resistente para aplicaciones exigentes? Este conector RS PRO 
se suministra con un índice de protección IP68, es decir, puede resistir una inmersión prolongada en 
agua bajo presiones altas al tiempo que mantiene un sellado al vacío. Con un apantallamiento de 
plástico resistente y duradero, está protegido en entornos hostiles. 
 
El conector elimina la necesidad de herramientas especiales, ya que tiene terminación de tipo tornillo, 
lo que permite asegurar conexiones de cable en el campo de manera rápida y sencilla. El conector RS 
PRO RJ45 admite un rango de temperaturas de 40 °C a +80°C y es ideal para aplicaciones de montaje 
en cable. Gracias a los contactos de aleación de cobre chapados en oro, se garantiza una excelente 
resistencia a la corrosión y al óxido.  
 

                       

 

 

 

Tipo de conector Ethernet Conector RJ45 

Género Macho 

Número de puertos 1 

Tipo de protección Apantallado 

Orientación Recta 

Material de contacto Aleación de cobre 

Chapado de los contactos Aluminio 

Carcasa Totalmente de metal resistente 

Aplicaciones   
AP para exteriores inalámbricos, iluminación de 
display y LED para exteriores, marina, automatización 
de máquinas, militar 

 

 

 

Resistencia de contacto 20mO  

Corriente nominal 1,5 A 

 

 

 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tipo de montaje Montaje aéreo       

Longitud 50mm 

Anchura 25,4mm 

Tamaño del cable 24 a 26 AWG 

 

   

 

Temperaturas de funcionamiento -40 °C a +80 °C  

 

 

 

Índice de protección IP IP68 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Conformidad con RoHS (restricción de sustancias 
peligrosas) 

 

      

  

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Categoría de protección 


