Datum revize: 9. 3. 2021 Revize: 17 Nahrazuje vydani: 3. 4. 2018

/T Performance Polymers

BEZPECNOSTNI LIST
2 TON CLEAR RESIN

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku 2 TON CLEAR RESIN
Cislo vyrobku 14260R, 20222R
UFI UFI: DK50-ROPA-FOOW-TXYV

1.2. PFisludna uréend pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti

Ur&eni pouziti Pryskyfice.

1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé  +44(0)1235 239 670 (24h)
situace

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpeénost Neklasifikovano

Nebezpecnost pro lidské Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

zdravi

Nebezpecnost pro Zivotni Aquatic Chronic 2 - H411

prostredi

Lidské zdravi Produkt obsahuje epoxidovou pryskyfici. U citlivych jedinct mlze vyvolat senzibilizaci nebo

alergickou reakci.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecénosti

Signalni slovo Varovani
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2 TON CLEAR RESIN

Standardni véta o H315 Drazdi kdzi.

nebezpeénosti H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢€inky.

Pokyn pro bezpec¢né P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

zachéazeni P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ oblicejovy stit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracéujte ve vyplachovani.
P333+P313 Pfi podrazdéni kGize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetieni.

Dopliikové informace uvedené EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Maze vyvolat alergickou reakci.
na Stitku

Obsahuje EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA
MOLEKULOVA HMOTNOST < 700)

Dopliikové pokyn pro P261 Zamezte vdechovani prachu par/ aerosolC.

bezpetné zachazeni P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou kiizi.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P321 Odborné osetieni (viz Iékaiska pomoc na tomto Stitku).

P332+P313 Pfi podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o€i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSetfeni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed op&tovnym pouzitim vyperte.
P391 Unikly produkt seberte.

P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

2.3. Dalsi nebezpecénost

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZenl/informace o slozkach

3.2. Smési
EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A 60-100%
EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA MOLEKULOVA
HMOTNOST < 700)
CAS ¢islo: 25068-38-6 EC dislo: 500-033-5 Registracni ¢islo REACH: 01-
2119456619-26-0000
Klasifikace

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

PIné znéni veskerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace Zamezte styku s kuzi a o¢ima. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité
vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni).

Inhalace Presurite postizeného na Cerstvy vzduch. Pfi dychacich potizich mize proskoleny personal
podat postizenému kyslik. Necitite-li se dobfe, vyhledejte |ékaifskou pomoc.
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2 TON CLEAR RESIN

Poziti Usta dikladné vyplachnéte vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Dojde-li ke zvraceni, drzte hlavu
nizko, aby nedoslo k vniknuti zvratkd do plic. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s kdzi Pfemistéte postizeného pry¢ od zdroje kontaminace. Kizi diikladné omyjte vodou a mydlem.
Pokud podrazdéni pretrvava i po omyti, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s oima Odstrante kontaktni CoCky a Siroce oteviete oci. Pokracujte v oplachovani po dobu minimalné
15 minut a vyhledejte Iékafskou pomoc.

Obecné informace Zavaznost popsanych pfiznakl se bude ménit v zavislosti na koncentraci a délce expozice.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékai'ské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro Iékare Zadna specificka doporuéeni. V pfipadé pochybnosti vyhledejte okamzit& Iékafskou pomoc.

|ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Haste pomoci pény, oxidu uhli¢itého nebo praskového hasiva.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

2Zvlastni nebezpeénost Drazdivé plyny nebo pary.

5.3. Pokyny pro hasie

Ochranna opatfeni béhem Zamezte vdechovani plynli nebo vyparQ vznikajicich pfi pozaru. Drzte se v zavétfi, abyste se
haseni pozaru vyhnuli dymim. Nehaste pomoci proudu vody, nebot’ tak dojde k Sifeni ohné. Zadrzujte
odtékajici vodu a zamezte tak jejimu vniku do kanalizace a vodnich tokd.

2Zvlastni ochranné prostiedky Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci pfistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév.
pro hasice

|ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatfeni pro ochranu osob Zamezte styku s k(zi a o€ima. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi
uvedenymi v sekci 8 tohoto bezpe€nostniho listu. Zajistéte dostatecné vétrani.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu zZivotniho Zabrante vniku uniklého produktu nebo oplachovaci vody do kanalizace, stok nebo vodnich
prostiedi tokd. Uniky nebo nekontrolovana vypusténi do vodnich tokd musi byt okamzité ohlageny
agenture pro ochranu zivotniho prostfedi, nebo jakémukoli jinému pfislusnému uradu.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Metody pro &isténi Unikly produkt absorbujte do nehoflavého absorpéniho materialu. PFi likvidaci ulozte do
uzavfienych ocelovych bareld. Nadoby se zachycenym uniklym produktem musi byt diikladné
oznaceny spravnou informaci o obsahu a symbolem nebezpecénosti.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto
bezpecnostniho listu.

|ODDIL 7: Zachézeni a skladovéni

7.1. Opatieni pro bezpe&né zachazeni
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2 TON CLEAR RESIN

Opatfeni pro bezpecné Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Uchovavejte mimo dosah tepla, jisker a

zachazeni otevienych plamena. Otevirejte barel opatrné — obsah muze byt pod tlakem. PFi pouzivani
tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekufte. Mély by byt uplatfiovany zasady spravné osobni
hygieny.

7.2. Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Opatieni pro bezpeéné Skladujte v pevné uzaviené plvodni nadobé na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
skladovani Skladujte oddélené od neslugitelnych materiald (viz oddil 10).

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Specifické koneéné/specificka Prfislusna ur¢ena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.
koneéna pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Komentére ke slozeni Pro slozky nejsou znamy zadné expozicni limity.

EPOXIDOVA PRYSKYRICE Z BISFENOLU A A EPICHLORHYDRINU ( PRUMERNA MOLEKULOVA
HMOTNOST < 700) (CAS: 25068-38-6)

DNEL Pracovnici - Kozni; Kratkodoba systémové ucinky: 8.33 mg/kg télesné hmotnosti na
den
Pracovnici - Inhalaéni; Kratkodoba systémové ucinky: 12.25 mg/m?

8.2. Omezovani expozice

Ochranné prostredky
—A
D €
=

Vhodné technické kontroly Zajistéte odpovidajici celkové a mistni odvétravani.

Ochrana ogi/obliceje Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s o¢ima, méla by byt pouzita ochrana
oCi splAujici podminky schvalené normy. Pouzivejte tyto ochranné prostfedky: Ochranné
bryle. Prostfedky pro ochranu oci a obliceje by mély splfiovat podminky evropské normy
EN166.

Ochrana rukou Pouzivejte ochranné rukavice. Je doporuceno, aby rukavice byly vyrobeny z téchto material(:
Butylovy kau€uk. Rukavice pouzité pro ochranu rukou pfed chemikaliemi by mély splfiovat
podminky uvedené v evropské normé EN374. Zvolené rukavice by mély poskytovat ochranu
po dobu minimalné 8 hodin/y

Jina ochrana kilize a téla Zamezte styku s kizi. Pouzijte protichemicky ochranny oblek.

Hygienicka opatieni Zajistéte, aby byla k dispozici stanice pro vyplach oCi a nouzova sprcha. Uchovavejte
oddélené od potravin, napoju a krmiv. Mély by byt uplatiiovany zasady spravné osobni
hygieny. Pfed opusténim pracovniho mista si umyjte ruce a jakékoli jiné znecisténé Casti t€la
mydlem a vodou. P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte a nekufte. Kazdy den pred
opusténim pracovniho mista ménte pracovni odév.

Ochrana dychacich cest Neni-li vétrani dostatec¢né, musi byt pouzita vhodna ochrana dychacich cest. Zkontrolujte, zda
respirator pevné priléha a filtr je pravidelné ménén. Respirator by mél byt zvolen na zakladé
expozi¢nich hladin, nebezpecénosti produktu a limitli pro bezpe¢nou funkci daného respiratoru.
Pouzivejte respirator vybaveny timto filtrem: Protiplynovy filtr, typ A2. Polomasky a ¢tvrtmasky
s vyménitelnym filtrem by mély splfiovat podminky evropského standardu EN140.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Barva
Zapach
pH

Bod tani

Pocateéni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Tlak par

Relativni hustota
Rozpustnost(i)
Teplota samovzniceni

9.2. Dalsi informace

Dal$i informace

Kapalina.

Bezbarva az svétle Zluta.

Mirny.

pH (koncentrovany roztok): neutral. @ 25 °C
n/d.°C

>260°C @

>150°C

0.01 mmHg @ °C

1.19 @ 25°C°C

Mirné rozpustny ve vodé.

>300°C

Neni k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
Stalost

Kyseliny. Silna oxidaéni ¢inidla.

Za normalnich teplot a pfi doporuéeném zpUsobu pouziti je latka stabilni.

10.3. Moznost nebezpe&nych reakci

MozZnost nebezpecnych reakci Neni k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba
zabranit

10.5. Neslugitelné materidly

Neslucitelné materialy

Nevystavuijte teplu, plamentim a ostatnim zdrojlim vzniceni.

Zabrante styku s t&mito materidly: Kyseliny. Oxida¢ni €inidla.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty
rozkladu

Oxidy uhliku. P¥i termickém rozkladu nebo spalovani se mohou uvolfiovat kysli¢niky uhliku a

jiné jedovaté plyny nebo pary.

|ODDI'L 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych tGéincich

Styk s ki

Styk s oima

Drazdi kazi. MUze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k(zi. U citlivych jedinct muize vyvolat
senzibilizaci nebo alergickou reakci. Dlouhodoby nebo €asty kontakt mize zplsobit zarudnuti

a podrazdéni.

Drazdi o¢i.
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2 TON CLEAR RESIN

Akutni a chronicka Produkt obsahuje epoxidovou pryskyfici. U citlivych jedinct mize vyvolat senzibilizaci nebo
nebezpeénost pro zdravi alergickou reakci.
Cesta expozice Inhalaéni Poziti.

|ODDIL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita Nevypoustéjte do zivotniho prostfedi. Vyrobek obsahuje latku toxickou pro vodni organismy,
ktera mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uc¢inky ve vodnim prostredi.

12.1. Toxicita

Toxicita Vysoce toxicky pro vodni organismy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozZitelnost Pro tento produkt nejsou k dispozici Zadné udaje tykajici se rozlozitelnosti.

12.3. Bioakumulaé&ni potencial

Bioakumula¢ni potencial Zadné udaje ohledné bioakumulace nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v ptdé

Mobilita Nevypoustéjte produkt do kanalizace, vodnich tokl, nebo na zem.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.
vPvB

12.6. Jiné nepfiznivé Ginky

Jiné nepfiznivé Gcinky Neni k dispozici.

|ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Obecné informace PFi nakladani s odpadem by méla byt respektovana bezpecnostni opatieni vztahujici se k
zachazeni s vyrobkem.

Metody nakladani s odpady  Odpad likvidujte v autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky
relevantniho mistniho uradu.

Trida odpadu 08 04 99

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Obecné DalSi informace nejsou znamy.
14.1. UN &islo

C. OSN (ADR/RID) 3082

C. OSN (IMDG) 3082

€. OSN (ICAO) 3082

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Prislusny nazev pro zasilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(ADR/RID) (Number average MW <= 700 ))

Prisludny nazev pro zasilku ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(IMDG) (Number average MW <= 700 ))
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Prislusny nazev pro zasilku
(ICAO)

Prislusny nazev pro zasilku
(ADN)

14.3. Trida/tfidy nebezpe&nosti pro prepravu

Revize: 17

2 TON CLEAR RESIN

Nahrazuje vydani: 3. 4. 2018

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(Number average MW <= 700 ))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
(Number average MW <= 700 ))

ADRY/RID ffida
ADR/RID oznaéeni
IMDG tfida

ICAO trida/divize

Oznaceni pro prepravu

O

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina

IMDG obalova skupina
ICAO obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

9

9
9
9

Latka nebezpecna pro zivotni prostredi/latka znecist'ujici more

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

EmS
Kod pro nouzové udalosti

Identifikaéni &islo
nebezpecénosti (ADR/RID)

Kod omezeni pri prepravé
tunelem

F-A, S-F
32
90

(E)

14.7. Hromadna pieprava podle pfilohy Il dmluvy MARPOL a piedpisu IBC

Hromadna preprava podle
prilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC

Zadna informace neni vyzadovana.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Legislativa EU

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (ve znéni pozdéjsich predpisu).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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2 TON CLEAR RESIN

ODDIL 16: Dalsi informace

Datum revize 9. 3. 2021
Revize 17
Nahrazuje vydani 3.4.2018

PIné znéni standardnich vét o H315 Drazdi kdzi.
nebezpecnosti H317 MUze vyvolat alergickou kozZni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastni potfebu.
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/T Performance Polymers

BEZPECNOSTNI LIST
2 TON CLEAR HARDENER

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev vyrobku 2 TON CLEAR HARDENER
Cislo vyrobku 14260H, 20222H
UFI UFI: 5P50-80CQ-SO00E-G9JX

1.2. PFisludna uréend pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti

Ur&eni pouziti Tvrdidlo.

1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé  +44(0)1235 239 670 (24h)
situace

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpeénost Neklasifikovano

Nebezpecnost pro lidské Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 3 - H311 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens.
zdravi 1-H317 Repr. 2 - H361fd STOT RE 1 - H372

Nebezpecnost pro Zivotni Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

prostredi

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecnosti

5E @

Signalni slovo Nebezpedi
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Datum revize: 9. 3. 2021

Standardni véta o
nebezpeénosti

Pokyn pro bezpec¢né
zachazeni

Obsahuje

Dopliikové pokyn pro
bezpeéné zachazeni

2.3. Dal$i nebezpeénost

Revize: 10 Nahrazuje vydani: 26. 4. 2019

2 TON CLEAR HARDENER

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poSkozeni oéi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H361fd Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle
matky.

H372 Zplsobuje poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

P261 Zamezte vdechovani prachu par/ aerosol(.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ oblicejovy stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/ oSetteni.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ lékare.

2-(PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMIN, 4-NONYLPHENOL, BRANCHED

P201 Prfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
jim.

P260 Nevdechujte pary/ aerosoly.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte zneciSténou kiizi.

P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P272 Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
lékare.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P321 Odborné osetieni (viz Iékaiska pomoc na tomto Stitku).

P333+P313 Pri podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/ osetieni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte.

P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P391 Unikly produkt seberte.

P405 Skladujte uzamc¢ené.

P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

|ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkéch

3.2. Smési
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2-(PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMIN
CAS ¢islo: 140-31-8

30-60%
EC Cislo: 205-411-0 Registracni ¢islo REACH: 01-

2119471486-30-0003

Klasifikace

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 3 - H311

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Repr. 2 - H361

STOT RE 1 - H372
Aquatic Chronic 3 - H412

4-NONYLPHENOL, BRANCHED
CAS ¢&islo: 84852-15-3

M faktor (akutni) = 10

30-60%

EC Cislo: 284-325-5 Registracni ¢islo REACH: 01-

2119510715-45-0000
M faktor (chronicky) = 10

Klasifikace

Acute Tox. 4 - H302

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Repr. 2 - H361fd

Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

PIné znéni veskerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.
Komentare ke slozeni
(SVHC).

Poznamky o slozkéch Latka vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC).

Tento vyrobek obsahuje latku, ktera je identifikovana jako latka vzbuzujici mimoradné obavy

|ODDI'L 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Inhalace Premistéte postizeného pry¢ od zdroje kontaminace. PFfi dychacich potizich mize proskoleny
personal podat postizenému kyslik. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poziti Nevyvolavejte zvraceni. Dojde-li ke zvraceni, drzte hlavu nizko, aby nedoslo k vniknuti
zvratk( do plic. Usta dikladné vyplachnéte vodou. Podejte velké mnoZstvi vody k vypiti. Je-li
k dispozici, podejte mléko misto vody. Osobé v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. lhned
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s ktzi Okamzité odstrante kontaminovany odév a omyjte kizi vodou a mydlem. Pokracujte v
oplachovani po dobu minimalné 15 minut. Pokud podrazdéni pfetrvava i po omyti, vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Styk s o¢ima Odstrante kontaktni CoCky a Siroce oteviete oci. Pokracujte v oplachovani po dobu minimalné

15 minut. Pokracujte v oplachovani po dobu minimalné 15 minut. Necitite-li se dobre,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Obecné informace

Zavaznost popsanych pfiznakl se bude ménit v zavislosti na koncentraci a délce expozice.
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4.3. Pokyn tykajici se okamzZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Poznamky pro Iékare Zadna specificka doporuéeni. V pfipadé pochybnosti vyhledejte okamzité IékaFskou pomoc.

|ODDI'L 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Haste pomoci pény, oxidu uhli¢itého nebo prasSkového hasiva.

5.2. Zvlastni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecné zplodiny hofeni  Je-li latka pouzivana a skladovana jak je doporu€eno, nedochazi k jejimu rozkladu.

5.3. Pokyny pro hasice

Ochranna opatfeni béhem Drzte se v zavétfi, abyste se vyhnuli dymim. Nehaste pomoci proudu vody, nebot’ tak dojde k
haSeni pozaru Sifeni ohné. Nadoby vystavené plamendm ochlazujte vodou jesté dlouho po uhaSeni pozaru.
Zadrzujte odtékajici vodu a zamezte tak jejimu vniku do kanalizace a vodnich tokd.

Zvlastni ochranné prostiedky Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci pfistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév.
pro hasice

ODDIL 6: Opatfeni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatreni pro ochranu osob Zajistéte dostatecné vétrani. Nevystavujte teplu, plamendm a ostatnim zdrojum vzniceni.
Zamezte styku s kizi a o¢ima. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi
uvedenymi v sekci 8 tohoto bezpecnostniho listu.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu Zivotniho Zabrante znecisténi zivotniho prostfedi, nebo toto riziko alespon minimalizujte. Nevypoustéjte

prostiedi produkt do kanalizace, vodnich tokd, nebo na zem. Uniky nebo nekontrolovana vypusténi do
vodnich tokd musi byt okamzité ohlaSeny agentufe pro ochranu zivotniho prostredi, nebo
jakémukoli jinému pfislusnému dfadu.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro &isténi

Metody pro &isténi Unikly produkt absorbujte do nehoflavého absorpéniho materidlu. Shromazdéte a umistéte do
vhodné nadoby na likvidaci odpadu a pevné uzaviete. Nadoby se zachycenym uniklym
produktem musi byt dikladné oznacéeny spravnou informaci o obsahu a symbolem
nebezpecnosti.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opateni pro bezpecné zachazeni

Opatreni pro bezpeéné Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Odstrante vSechny zdroje vzniceni. V
zachazeni blizkosti uniklého produktu nekufte a odstrante zdroje jisker, plament a jiné zdroje vzniceni.
Mély by byt uplatiiovany zasady spravné osobni hygieny.

7.2. Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Opatieni pro bezpeéné Skladujte v pevné uzaviené plvodni nadobé na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
skladovani Skladujte oddélené od neslugitelnych materiald (viz oddil 10).

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Specifické koneéné/specificka Prfislusna urena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.
koneéna pouziti
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Komentare ke slozeni

DNEL

8.2. Omezovani expozice

Ochranné prostredky

Pro slozky nejsou znamy zadné expozicni limity.

2-(PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMIN (CAS: 140-31-8)

Pracovnici - Inhalaéni; Dlouhodoba systémové ucinky: 3.6 mg/m?

Pracovnici - Inhalaéni; Kratkodoba systémové ucinky: 21.4 mg/m?

Pracovnici - Kozni; Dlouhodobd systémové ucinky: 3.3 mg/kg télesné hmotnosti na
den

Pracovnici - Kozni; Dlouhodobd systémové uc€inky: 20 mg/kg télesné hmotnosti na
den

Pracovnici - Kozni; Dlouhodob& mistni U¢€inky: 0.006 mg/cm?

©006

Vhodné technické kontroly

Ochrana oci/obliceje

Ochrana rukou

Jina ochrana klzZe a téla

Hygienicka opatieni

Ochrana dychacich cest

Zaijistéte odpovidajici celkové a mistni odvétravani. Dodrzujte vSechny limity expozice na
pracovisti pro dany vyrobek nebo jeho slozky.

Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s o€ima, méla by byt pouzita ochrana
oCi splhujici podminky schvalené normy. Pouzivejte tyto ochranné prostfedky: Ochranné
bryle. Prostfedky pro ochranu oci a obliceje by mély splfiovat podminky evropské normy
EN166.

Doporuduje se pouziti chemicky odolnych, nepropustnych rukavic. Pouzivejte ochranné
rukavice vyrobené z téchto materiald: Butylovy kaucuk. Neoprén. Nitrilovy kaucuk. Rukavice
pouzité pro ochranu rukou pfed chemikaliemi by mély splfiovat podminky uvedené v evropské
normé EN374. Zvolené rukavice by mély poskytovat ochranu po dobu minimalné 8 hodin/y

To prevent repeated or prolonged skin contact, wear impervious clothing and boots.

Zajistéte, aby byla k dispozici stanice pro vyplach oci a nouzova sprcha. Nejsou doporu€eny
zadné specifické hygienické postupy, ale pfi praci s chemickymi latkami by vzdy mély byt
dodrzovéany zdsady spravné osobni hygieny. Okamzité odstrante vlhky nebo kontaminovany
odév. Po konci kazdé smény a pred jidlem, koufenim a pouzitim toalety se vzdy umyijte.

Neni-li vétrani dostate¢né, musi byt pouzita vhodna ochrana dychacich cest. Respirator by
mél byt zvolen na zakladé expozi¢nich hladin, nebezpecénosti produktu a limitli pro bezpecnou
funkci daného respiratoru. Zkontrolujte, zda respirator pevné pfiléha a filtr je pravidelné
méneén. Pouzivejte respirator vybaveny timto filtrem: Protiplynovy filtr, typ A2. Polomasky a
Ctvrtmasky s vyménitelnym filtrem by mély splfiovat podminky evropského standardu EN140.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled
Barva
Zapach
pH

Kapalina.
Jantarova.
Po aminu.

pH (koncentrovany roztok): 10.5
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Pocatecni bod varu a rozmezi >200°C @

bodu varu

Bod vzplanuti 101°C

Rychlost odparovani <1 (Butyl Acetate = 1)
Tlak par <t mmHg @ °C
Hustota par >1

Relativni hustota 0.97 @ 20°C
Rozpustnost(i) Rozpustny ve vodé.

9.2. Dalsi informace

Dal$i informace Neni k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaktivita Silna oxidacni ¢inidla.

10.2. Chemicka stabilita

Stélost Za normalnich teplot a pfi doporuc¢eném zplisobu pouZiti je latka stabilni.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci

Moznost nebezpeénych reakci Neni k dispozici.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tieba Nevystavuijte teplu, plamendm a ostatnim zdrojim vzniceni.
zabranit

10.5. NesludGitelné materialy

Neslugitelné materialy Zabrante styku s oxidacnimi Cinidly. Nitrous acid and other nitrosating agents.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty Produkty tepelného rozkladu nebo hofeni mohou obsahovat nasledujici latky: Nitrosni plyny
rozkladu (NOx). Oxid uhelnaty (CO). Oxid uhli¢ity (CO2). Pary/plyny/dymy: Amoniak nebo aminy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych d&incich

Akutni toxicita — oraini

ATE oralni (mg/kg) 505,1

Akutni toxicita — dermalini

ATE dermalni (mg/kg) 600,12

Inhalace Breathing of vapour or mist is possible. Breathing small amounts of this material during

normal handling is not likely to casue harmful effects. Brathing large amounts may be harmful.
Poziti Zdravi Skodlivy pfi poziti. ZpUusobuje poleptani.

Styk s kzi MuzZe vyvolat senzibilizaci pFi styku s kiiZi. Ziravy. Dlouhodoby kontakt zp(isobuje t&zké
poskozeni tkani.

Akutni a chronicka Ziravy. Dlouhodoby kontakt zplisobuje vazné poskozeni oé&i a tkani.
nebezpeénost pro zdravi
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Inhalaéni Poziti. Kontakt s k(izi a/nebo okem.

ODDIL 12: Ekologické informace

Ekotoxicita

12.1. Toxicita

Toxicita

Nevypoustéjte do Zivotniho prostfedi. Vysoce toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat

dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostredi.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulacni potencial

12.4. Mobilita v padé
Mobilita

Pro tento produkt nejsou k dispozici zadné udaje tykajici se rozlozitelnosti.

Zadné udaje ohledné bioakumulace nejsou k dispozici.

Nevypoustéjte produkt do kanalizace, vodnich tokl, nebo na zem.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a
vPvB

12.6. Jiné nepfiznivé Ucinky

Jiné nepfiznivé Gcinky

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

Neni k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Obecné informace

Trida odpadu

S odpadem by mélo byt zachazeno jako s kontrolovanym odpadem. Odpad likvidujte v
autorizovaném zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky relevantniho mistniho
uradu.

08 04 99

|ODDIL 14: Informace pro prepravu

Obecné

14.1. UN dislo

¢. OSN (ADR/RID)
€. OSN (IMDG)

C. OSN (ICAO)

DalSi informace nejsou znamy.

3267
3267
3267

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Prisludny nazev pro zasilku
(ADR/RID)

Prislusny nazev pro zasilku
(IMDG)

Prislusny nazev pro zasilku
(ICAO)

Pfisludny nazev pro zasilku
(ADN)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Nonylphenol, N-(2-Aminoethyl)piperazine)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Nonylphenol, N-(2-Aminoethyl)piperazine)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Nonylphenol, N-(2-Aminoethyl)piperazine)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Nonylphenol, N-(2-Aminoethyl)piperazine)
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14.3. Trida/tfidy nebezpe&nosti pro prepravu

ADR/RID tfida 8
ADR/RID oznageni 8
IMDG tfida 8
ICAOQ trida/divize 8

Oznaéenl pro prepravu

&

8

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina Il

IMDG obalova skupina 1
ICAO obalova skupina Il

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Latka nebezpecéna pro Zivotni prostredi/latka znecistujici more
Ne.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

EmS F-A, S-B
Kod pro nouzové udalosti 2X
Identifikaéni Cislo 80

nebezpecénosti (ADR/RID)

14.7. Hromadna preprava podie prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Hromadna preprava podle Zadna informace neni vyzadovana.
prilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Legislativa EU Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (ve znéni pozdéjsich predpist).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal3f informace

Komentére k revizi Revidovana klasifikace.
Datum revize 9. 3. 2021

Revize 10

Nahrazuje vydani 26. 4. 2019
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PIné znéni standardnich vét o H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

nebezpeénosti

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poSkozeni oéi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.

H361 Podezieni na poSkozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H361fd Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle
matky.

H372 Zplsobuje poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tiginky.

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné

pro jeho vlastni potfebu.
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