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特に指定のない限り、寸法はミリメートル表記。

実物大

実物大

www.southco.com/P2

表面つや消し仕上げ

R 1

127.3 ラージ P2

25.5

82.5 スモール P2

35.8

5.5

R 1.5 

40

1.8
ドア厚さ (下表参照）

17

87.5±0.3
スモール P2

132±0.3 ラージ P2

R Max.
1.5

30.7±0.15

•	 はめ込み取りつけタイプです。

•	 2サイズあります。 

材質・仕上げ

ABS 樹脂（黒）

機械的性質

許容最大荷重： 

持ち上げ／引っぱり：1300N  

 

 

 

 

押し／スライド：450N  

 

 

難燃性： 

UL94-HB／UL94-V0

使用可能温度： 

-50°C ～60°C 

備考

機械的性質は1.2mmスティールドア

実装時に基づいております。最大荷

重はドア強度により制限される可能

性があります。

P2 ポケット取手
ロープロファイル／持ち上げ＆引っぱり用／単穴取つけ

品番

左表参照

Small

Large

ドア厚さ範囲
品番

スモール ラージ

Min. Max. UL94-HB UL94-V0 UL94-HB UL94-V0

1.0 1.4 P2-41 P2-41-1 P2-51 P2-51-1

1.4 1.8 P2-42 P2-42-1 P2-52 P2-52-1

1.8 2.1 P2-43 P2-43-1 P2-53 P2-53-1

2.1 2.5 P2-44 P2-44-1 P2-54 P2-54-1




