Kit di temperatura R

CARATTERISTICHE

Termocoppia tipo T M0n|t0ragg|0 de”a

Specificamente

progettato per i temperatura dei legionari
monitoraggio della . .
tempteratg?a della tIpO RS PRO T Klt

legionella

Codice RS: 255-522

Include termometro
con timer integrati,
sonda a filo sottile,
sonda a immersione e
sonda di superficie

Viene fornito con
un'utile custodia per il
trasporto piu registro
della temperatura e
libro informativo sulla
legionella

| prodotti RS Professionally Approved ti offrono parti di qualita
professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di
prodotti e stata testata da ingegneri e offre una qualita
paragonabile ai marchi leader senza pagare un prezzo premium.
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Kit di temperatura

Descrizione del

Questo kit completo di termometri RS PRO contiene tutte le apparecchiature necessarie
per la gestione della temperatura della legionella. Include un termometro impermeabile
con timer integrati, sonda di superficie, sonda a immersione e sonda a filo sottile. Il kit
comprende anche un'utile custodia per il trasporto, registro della temperatura e libretto

informativo sulla legionella.

Specifiche generali

Termometro

Serie

Numero di modello

Tipo di termometro

Tipi di sonda compatibili

Numero di ingressi di temperatura

Misurazione della temperatura massima
assoluta

Scala di temperatura

Tipo di visualizzazione
Risoluzione

Migliore precisione
Coefficiente di temperatura
Scala di temperatura
Spegnimento automatico
temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione
Umidita di esercizio
Applicazioni

RS PRO

204-8413
Palmare

K&T

uno

1372°C

Centigradi/Fahrenheit

LCD

Da 0,1° a 1000°

+0,1% della lettura +0,2°C
0,01% della lettura /°C

ITS-90

10 Min (configurabile dall'utente)
-40°C a 50°C

-40°C a 50°C

Da 0% a 70% di umidita relativa
HVAC, gestione delle strutture
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Kit di temperatura

Sonda ad immersione

Serie

Tipo di sonda

Tipo di punta della sonda

Tipo di sensore

Misurazione della temperatura minima
Misurazione massima della temperatura
Tempo di risposta

Migliore precisione

Classe di precisione

Tipo di connettore

temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione
Applicazioni

Sonda di superficie

Serie

Tipo di sonda

Tipo di punta della sonda

Tipo di sensore

Misurazione della temperatura minima
Misurazione massima della temperatura
Tempo di risposta

Migliore precisione

Classe di precisione

Tipo di connettore

temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione
Applicazioni

RS PRO

Scopo generale

Estremita a cupola
Termocoppia ditipo T

-200°C

400°C

2 sec (96% del valore in acqua)
10,25°C (£0,15%)

Y Classe |

Minispina

-200 a 400°C

-30 a 50°C

HVAC, gestione delle strutture

RS PRO

Superficie

Disco di rame

Termocoppia di tipo T

-50°C

400°C

3 secondi (96% del valore su metallo pulito)
10,25°C (£0,15%)

% Classe |

Minispina

-50 a 400°C

-30 a 50°C

HVAC, gestione delle strutture
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Kit di temperatura

Sonda a filo sottile

Serie

Tipo di sonda

Tipo di punta della sonda

Tipo di sensore

Misurazione della temperatura minima
Misurazione massima della temperatura

Tempo di risposta

Migliore precisione

Classe di precisione

Tipo di connettore
temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione
Applicazioni

Specifiche meccaniche

RS PRO

Superficie/Aria

Giunzione termocoppia esposta
Termocoppia ditipo T

-100°C

250°C

0,1 secondi (96% del valore in gas in
movimento)

10,25°C (£0,15%)

% Classe |

Minispina

-100 a 250°C

-50 a 50°C

HVAC, gestione delle strutture

Termometro

Materiale dell'alloggiamento addominali
Dimensioni 130 x 70 x 33 mm
Lunghezza 130 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 33 mm

Il peso 155¢
Sonda ad immersione

Diametro sonda 3 mm

Stile di montaggio Palmare
Connessione al processo Mini presa
Lunghezza del cavo 2m
Materiale isolante per cavi poliuretano
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Kit di temperatura ‘E]

Sonda di superficie

Diametro sonda 4 mm (punta 6 mm)
Stile di montaggio Palmare
Connessione al processo Mini presa
Lunghezza del cavo 2m

Materiale isolante per cavi poliuretano

Sonda a filo sottile

Diametro sonda 0,3 mm (doppia torsione)
Stile di montaggio Palmare

Connessione al processo Mini presa

Lunghezza del cavo 1m

Materiale isolante per cavi PTFE

Specifiche elettriche

Termometro

Tipo di batteria 9V PP3

Durata della batteria Superiore a 200 ore (alcalino)
Tipo di spina Mini termocoppia
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Kit di temperatura E‘Elﬂg

Categoria di protezione

Termometro e sonda ad

immersione

Classificazione IP Impermeabile

Altre sonde

Classificazione IP Resistente all'acqua

Informazioni aggiuntive

Termometro

EAN 5060379945130
Numero di tariffa doganale 90251980
Sonda

EAN 5060379945130
Numero di tariffa doganale 90259000

Classificazione

Termometro

eCl@ss 5060379945130
UNSPSC 90251980
Sonda

eCl@ss 5060379945130
UNSPSC 90259000
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Kit di temperatura E‘Elﬂg

Dichiarazioni CE
Certificazione per aree No
pericolose
Standard rispettati No
Prodotti Simili
Stock n. Marca nome del Applicazione | Tipo di Tipo di
prodotto sensore termometro
219-5634 RS PRO Bilancio Legionella Termocoppia | Termometro a
Kit legionella tipo K ingresso
singolo
219-5349 RS PRO Kit Legionella Termocoppia | Termometro a
economico tipo K ingresso
compatto per singolo
Legionella
204-8405 RS PRO Kit Legionella | Legionella Termocoppia | Termometro a
compatto tipo K ingresso
singolo

Accessori inclusi

e Manuale d'uso

e Guida tascabile della Legionella

e Registro delle temperature

e 1 batteria PP3da9V

e Stivale in gomma resistente agli urti
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