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USB 3.0 Stand-Alone Eraser Dock fiir 2,5" und 3,5"
SATA Laufwerke

Product ID: SDOCK1EU3P

Nutzen Sie Ihre SATA-Laufwerke optimal. Mit diesem eigenstandigen Lésch-Dock kénnen Sie 2,5-Zoll- und
3,5 Zoll Solid State Laufwerke oder -Festplatten ohne Verbindung mit einem Hostcomputer 16schen,
sodass die Neu- oder Umnutzung von SATA-Laufwerken ganz einfach ist. Zudem bietet das Dock eine
gedruckte Bestatigung fur das sichere Léschen von Daten.

Das Losch-Dock dient auch als Einzelschacht-Dock fiir ein SATA-Laufwerk mit schneller USB 3.0-Leistung,
auch bekannt als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s).
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In der Branche anerkannte Loschmodi

Dank der in der Branche anerkannten Loschmodi kdnnen Sie sicher sein, dass die eigenstandige
Ldschstation die Daten sicher von 2,5-Zoll- oder 3,5-Z0oll-SSD oder -HDD léscht.

Das Ldsch-Dock unterstlitzt neun L6schmodi, einschlieBlich: Quick Erase, Single und Multi Pass
Overwrites, Custom Erase, Secure Erase und Enhanced Secure Erase. Das L&schverfahren Multi Pass
Overwrite (vollstédndiges Uberschreiben des Datentrégers in 3 Durchgdngen) entspricht den
Anforderungen von DoD-Standards (5220.22-M).

Loschen Sie sensible Daten sicher mit gedruckter Bestatigung

An dem Losch-Dock kénnen Sie einen RS232 Serial-Drucker anschlieBen, um einen Beleg fir den
Léschvorgang zu drucken und zu bestatigen, dass der Loschvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Diese Funktion ist hervorragend geeignet fir IT-Techniker, Systemadministratoren oder alle Abteilungen,
die eine Bestatigung fir das Loschen von sensiblen oder vertraulichen Informationen benétigen. Auf dem
gedruckten Beleg werden zur Referenz klar die Zeit und das Datum des Léschvorgangs ebenso wie der
verwendete Loschmodus aufgefihrt.

Einfache Laufwerksverwaltung und umfassende Kompatibilitat

Fir IT-Techniker oder Geschaftsleute, die Dateien Uberpriifen oder verschiedene Festplatten testen,
ermdglicht das Dock auch Hot Swap von Laufwerken nach Bedarf. Das Dock ist mit einem einzelnen
SATA-Schacht, der fiir einfachen Laufwerkszugriff von oben zuganglich ist, ausgestattet und erleichtert die
schnelle Sicherung oder Ubertragung von Daten auf eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk.
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Dank Unterstlitzung fir SATA I, IT und III und Laufwerke mit hoher Kapazitat (getestet bis zu 6 TB) ist
diese Dockingstation kompatibel mit praktisch jedem 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD-
Laufwerk.

Das Losch-Dock funktioniert mithilfe eines kompatiblen StarTech.com-Adapters auch mit 2,5-Zoll- und
3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Laufwerken und M.2-Laufwerken:

IDE-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADP SATA-auf-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-
IDE-Festplatten-Adapter fir HDD-Docks

MmSATA-Festplatten: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257 mSATA-SSD-auf-2,5-Zoll-
SATA-Adapterkonverter

M.2-Laufwerke: Nutzen Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225 M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-
Adapterkonverter

Miihelose Konfiguration und kompakte Bauweise

Das Losch-Dock ist OS-unabhdngig, sodass eine schnelle und einfache Konfiguration gewahrleistet ist.
Dank der kompakten Bauweise und des geringen Platzbedarfs fligt es sich ganz einfach in Ihren
Arbeitsplatz ein.

Die SDOCK1EU3P wird mit einer 2-jahrigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser
technischer Unterstitzung geliefert.
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Certifications, Reports

and Compatibility

RoHS Compliant
Available

ce
S
TAA=

COMPLIANT

o

Data Sheet

Applications

IT-Techniker und Geschaftsleute, die Daten schnell und sicher
I6schen mochten, um SSDs oder HDDs umzunutzen
Systemadministratoren, IT-Profis und Geschaftsadministratoren, die
schnellen Zugriff auf Laufwerke bendétigen

Fir IT-Techniker, die regelmdBig unterschiedliche Festplatten testen
und wechseln mussen

Features

Benutzerfreundliches sicheres Loschen ohne Hostgerat

Unterstitzt einen seriellen Drucker (RS232) flir Belegdruck und
Léschbestatigung

Schneller Zugriff auf Dateien Gber USB 3.0 (5 Gbit/s)

Unterstitzt die meisten 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-HDDs und SSD-
Laufwerke

Unterstitzt auBerdem 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten,
mMSATA-Laufwerke und M.2-Laufwerke mit kompatiblem
StarTech.com-Adapter

TAA-konform

9 Léschmodi, einschlieBlich: Schnelles und sicheres Loschen (Quick &
Secure Erase), Single Pass Overwrite und Multi-Pass Overwrite -
entspricht DoD-Standards (5220.22-M)

Unterstlitzt SATA I und II

Plug and Play-Installation

Unterstitzt Laufwerk-Hot-Swap

Integriertes LCD-Display und Meninavigationstasten

LED-Anzeigen fir Betrieb und Aktivitat
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Hardware

Leistung

Steckverbinder

Software
Spezielle

Hinweise/Anforderungen

Anzeiger

Strom

Warranty

Anzahl von Laufwerken
Bustyp

LaufwerkgroéBe
Laufwerktyp
Schnittstelle

Hot Swap-Funktion

Léschmodi

Max. Datenubertragungsrate
Max. Laufwerkkapazitat

Typ und Rate

Andere Schnittstelle(n)
Hostanschlisse

Laufwerksteckverbinder

Betriebssystemkompatibilitat

Hinweis

LED-Anzeiger

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Eingangsspannung

Data Sheet

2 Years

2

USB 3.0

2.5in & 3.5in

SATA

USB 3.0

Ja

Quick Erase

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite

7-Pass Overwrite

Custom Erase

Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)

Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 -
Purge)

3 Gbit/s

Aktuell getestet mit bis zu 6 TB und 7200 U/min
USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

1 - DB 9-pin Serial Stecker

1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse

2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Buchse

OS independent; No software or drivers required

Quittungsdruck tiber RS232-Seriell-Port erfordert einen

Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P
unterstitzt.

1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf
1 - Betriebs- und Aktivitats-LED
1 - HPA/DCO-Erkennungs-LED
12 DC

5A

110V-240V AC
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Eingangsstrom 1.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 60
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz
Gehausetyp Kunststoff
Produktbreite 4.8 in [123 mm]
Produktgewicht 23.2 0z [656 g]
Produkthéhe 2.8in [70 mm]
Produktléange 5.5in [140 mm]
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 4.5 b [2 kg]
Verpackungsinhalt Im Paket enthalten 1 - Festplatten-Ldschstation und USB 3.0-Dock

1 - USB 3.0 Kabel

1 - Universales Netzteil

4 - Netzadapterstecker (NA/EU/GB/AU)
1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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