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Cavo a spirale a 3 conduttori 
1m, 1 mm², CSA, PVC, guaina 
nera, diametro esterno 24mm 

Codice RS: 744-0975             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e fornisce 
una qualità paragonabile ai marchi leader senza pagare un prezzo 

premium 

• Basso costo 
 

• Flessibilità grazie ai 
conduttori intrecciati 
e alla guaina in PVC 
 

• Eccellenti proprietà 
di isolamento  
 

• Design a spirale o a 
spirale  
 

• La struttura a spirale 
è meno soggetta 
all'aggrovigliamento 
rispetto ai cavi diritti 

CARATTERISTICH
E 
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RS PRO presenta un cavo di rete flessibile armonizzato H05VV-F, di alta qualità e per impieghi 
medi, con isolamento in PVC e rivestimento in PVC. Questo cavo flessibile presenta una tensione 
nominale compresa tra 300 e 500 V ed è progettato per l'uso negli elettrodomestici e nelle 
apparecchiature industriali per impieghi medi  

 

 

 

Numero di core  3 
Colore guaina Nero 
Materiale guaina Cloruro di polivinile PVC 
Numero di trefoli 52 

Applicazioni 
Le applicazioni includono: Computer e attrezzature per 
ufficio, telefoni, utensili da cucina, elettrodomestici mobili 
come asciugacapelli, lampade e illuminazione per la 
casa, materiale pubblicitario illuminato 

 

 

 

Tensione nominale 300V 
Corrente nominale 10A 
Materiale conduttore Rame  
Materiale di isolamento PVC 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Lunghezza 1m 
Area della sezione trasversale 1mm² 
Diametro coil 200mm 
Diametro conduttore 1.24mm 
Diametro esterno 24mm 
Dimensioni dei trefoli 0.15 mm 
Trefoli conduttore  52/0.15mm 
Forma del cavo    Multicore   

      

 

 

Temperatura di esercizio massima 70 °C. 
 

 

 

Conformità/certificazioni BS6500 E CENELEC HD21.5 
Standard soddisfatti CENELEC; H05UUH8-F; BS6500 
Codice armonizzato europeo H05VVH8-F     

       

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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