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Modèles

Caractéristiques 

Débit et Section équivalente

Orifice
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� 

� 

5/32" 

 

 

 

� 

� 

� 

3/16" 

 

 

 

� 

� 

� 

5/16" 

 

 

 

 

� 

� 

1/4" 

 

 

 

� 

� 

� 

3/8" 

 

 

 

 

 

� 

 

Diam. ext. du tube utilisable

10 

 

 

� 

 

8 

 

� 

� 

6 

� 

� 

� 

4 

� 
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Pression d'épreuve

Pression d'utilisation maxi

Pression d'utilisation mini

Température d'utilisation 

Nombre de tours de la vis

Matière de tube utilisable Note 2) 

Option Note 3) 

1.5MPa  

1.0MPa 

0.1MPa 

–5 à 60°C  (sans eau) 

10 tours (20 tours Note 1)) 

Nylon, polyamide, polyuréthane, polyuréthane souple

Prétéfloné

ø1/8", ø5/32", ø3/16" 
ø1/4" 

ø3/16", ø1/4" 
ø5/16" 

Diam. ext. 
du tube

Débit
régulé

Débit à 
plein 

passage

ø3.2, ø4 

ø1/8", ø5/32" 

 

 

180 

2.7 

ø6, ø8 

 

 

 

230 

3.5 

ø4 

ø5/32" 

 

 

260 

4 

ø6 

ø3/16" 

 

 

390 

6 

ø8, ø10 

 

 

 

460 

7 

Note) Les valeurs du débit sont mesurées à une pression de 0.5MPa et à une température de 20°C. 

Symbole JIS 

Sens du débit sur le corps

Réglage à l'échappement Réglage à l'admission

S
ym

bo
le

 S
ym

bo
le

 J
IS

 

Version équerre Version droite

Modèles AS12�1FM  
AS13�1FM  

ø3.2, ø4, ø6  

 

7  

0.1 

100  

1.5  

 

AS22�1FM-�01 
AS23�1FM-�01 

 

 

12 

0.2 

AS22�1FM-�02 
AS23�1FM-�02 

 

 

38 

0.6 

 

 

 

AS12�1FM-M5 

AS22�1FM-01 

AS22�1FM-02 

AS12�1FM-U10/32 

AS22�1FM-N01 

AS22�1FM-N02 

AS13�1FM-M5 

AS23�1FM-01 

AS23�1FM-02 

AS13 �1FM-U10/32 

AS23�1FM-N01 

AS23�1FM-N02 

M5  

R1/8 

R1/4 

10-32UNF  

NPT1/8 

NPT1/4 

Dimensions en mm Dimensions en pouces

Dimensions en mm

Dimensions en pouces

Débit  l/min (ANR) 

Section équivalente mm² 

Débit  l/min (ANR)  

Section équivalente mm² 

 

ø1/4", ø5/16" 
ø3/8" 

 

 

 

 

 
 

 

 

Note 1) Pour les modèles AS12�1FM et AS13�1FM. 
Note 2) Surveillez la pression d'utilisation maxi lorsque vous utilisez du polyamide ou du polyuréthane souple. 

(Reportez-vous aux p.2.4-2 et 2.4-3 du Best Pneumatics n° 4, pour plus de détails). 
Note 3) M5 et 10-32UNF ne sont pas disponibles avec l'option prétéfloné. 
Note 4) Toutes les pièces en laiton sont nickelées. 

Le bouton du type M5 et le contre-écrou du modèle de réglage à l'admission sont zingués chromés noirs. 

Régleur de débit faible vitesse
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Pour passer commande 

AS 

1 
2 

M5 standard 
1/8, 1/4 standard 

Taille du corps 

Version

Avec raccords instantanés 

Filetage

2 
3 

Equerre
Droite

- 
Filetage métrique (M5) 
Uni-filetage (10-32UNF) 

R 
NPT 

Orifice

Option

M5 
U10/32 

01 
02 

M5 
10-32UNF 

1/8 
1/4 

- 
S 

Sans 
Prétéfloné

Diam. ext. du tube utilisable
Dimensions en mm Dimensions en pouces

23 
04 
06 
08 
10 

 ø3.2 ∗   

ø4 
ø6 
ø8 

ø10   

01 
03 
05 
07 
09 
11 

ø1/8" 
ø5/32" 
ø3/16" 
ø1/4" 
ø5/16" 
ø3/8" 

Vis de réglage d'amortissement/Caractéristiques du débit

0 
1 

A l'échappement
A l'admission

Réglage

2 2 1 1 F 

Pour réglage à faible vitesse

M 01 06 

N 

∗  Utilisez un tube de ø1/8". 

AS1201FM, AS1211FM 
AS1301FM, AS1311FM 
 

AS2201FM-�01, AS2211FM-�01  
AS2301FM-�01, AS2311FM-�01  
 

AS2201FM-�02, AS2211FM-�02  
AS2301FM-�02, AS2311FM-�02  
 

D
éb

it 
 l

/m
in

 (
A

N
R

) 
 

S
ec

tio
n 

éq
ui

va
le

nt
e 

m
m

² 

0.15 
 
 
 
0.1  
 
 
 
0.05 
 

Nombre de tours de la vis

10                       20 

10 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

0 

Pression en amont 0.5MPa

D
éb

it 
 l

/m
in

 (
A

N
R

) 

S
ec

tio
n 

éq
ui

va
le

nt
e 

m
m

² 

0.3 
 
 
 
0.2  
 
 
 
0.1 
 
 
 

0 

 Nombre de tours de la vis
5                        10 

20 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

0 

Pression en amont 0.5MPa

D
éb

it 
 l

/m
in

 (
A

N
R

) 
 

S
ec

tio
n 

éq
ui

va
le

nt
e 

m
m

² 

0.8 
 
 

0.6 
 

0.4 
 
 
0.2 

 

0 

 

 

Nombre de tours de la vis
5                     10 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 

 

0 

Pression en amont 0.5MPa

0 

 

 
 

 

 

 

∗  M5 et U10/32 ne sont pas 
disponibles avec l'option 
prétéfloné. 

Série AS-FM
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Nomenclature 

Nomenclature 

Désignation Rep. Matière 
PBT 
PBT 
Laiton
Laiton

Laiton

Laiton
Laiton Note 2) 

NBR 

POM, 
Acier inox 

NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR, 

Acier inox 

Remarques
Blanc

Noir Note 1) 

Nickelé
Nickelé
Nickelé,

Type M5 uniq.

Nickelé
Nickelé Note 3) 

 
 
 
 
 
 
 

Type M5 uniq.

Note 1) Les types M5 et U10/32 sont en laiton zingué chromé noir. 
Note 2) Le type AS22� �1FM est en acier. 
Note 3) Le modèle avec réglage à l'admission est zingué chromé noir. 

Désignation Matière 
PBT 
PBT 
PBT 
Laiton
Laiton

Laiton

Laiton
Laiton Note 2) 

NBR 

POM,  
Acier inox 

NBR 
NBR 
NBR 
NBR 
NBR 

— 

NBR,  
Acier inox 

 Rep.

Construction/version équerre

Modèle avec réglage à l'échappement

<Type M5>  
<Type U10/32>

 

<Type M5>  
<Type U10/32>

 

Modèle avec réglage à l'admission

Construction/version droite

Modèle de réglage à l'échappement Modèle de réglage à l'admission
 

<Type M5>  
<Type U10/32>

<Type M5>  
<Type U10/32>

Symbole JIS Symbole JIS 

Symbole JIS Symbole JIS 

Corps A 
Coprs coudé
Bouton
Corps B 
Vis 

Entretoise

Siège
Contre-écrou
Joint en U 

Collerette

Joint
Joint torique
Joint torique
Joint torique
Joint torique
Entretoise

Joint 

Corps A 
Bouton
Corps B 
Vis 

Entretoise

Siège
Contre-écrou
Joint en U 

Collerette

Joint
Joint torique
Joint torique
Joint torique

Joint 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

Remarques
Blanc
Blanc

Noir Note 1) 
Nickelé
Nickelé
Nickelé,

Type M5 uniq.

Nickelé
Nickelé Note 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polyacétale 

Type M5 uniq.

Note 1) Les types M5 et U10/32 sont en laiton zingué chromé noir. 
Note 2) Le type AS23�1FM est en acier. 
Note 3) Le modèle avec réglage à l'admission est zingué chromé noir. 
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L
4 

A
 

L
3 

øD2 

M1 

L1 

L2 

ø
D

1 

T 

Diam. ext. du tube ød 

Dimensions/version équerre

Dimensions en mm

d T 
 

M5  
 
 

R1/8 
 
 
 

R1/4 

H
 

 8 
 
 

12 
 
 
 

17 

D1 

  8.4 
  9.3 
11.6 
  9.3 
  9.3 
11.6 
15.2 
10.4 
12.8 
15.2 
18.5 

D2 

 
   9.6  

 
 

14.2 
 
 
 

18.5 
 

L1 

17.3 
17.3 
18.1 
20.4 
20.4 
20.4 
25.3 
25.2 
25.2 
27.2 
33.9 

L2 

22.1 
22.1 
22.9 
27.5 
27.5 
27.5 
32.4 
34.4 
34.4 
36.4 
43.2 

 

L3 
 

12.3 

11.7 
 

14.3 
 
 

18.2 
 

 20.0 
 

Maxi 
 

28.6 
 
 

36.1 
 
 
 

40.4 

Maxi 
 

25   
 
 

32.1 
 
 
 

34.4 

M1 
 

12.7 

13.5 

12.7 

13.5 
18.5 
16    
17    
18.5 
21.0 

 

Masse
g  
 

  7 
 
 

17 
 

19 

32 

34 
36 

∗ Dimensions de référence pour filetages M5 et R après installation. 

Mini 
 

25.8 
 
 

31.1 
 
 
 

35.4 

Mini 
 

22.2 
 
 

27.1 
 
 
 

29.4 

A ∗ L4 

Type M5 
Type U10/32

Modèle 

AS12�1FM-M5-23  
AS12�1FM-M5-04  
AS12�1FM-M5-06  
AS22�1FM-01-23   
AS22�1FM-01-04   
AS22�1FM-01-06   
AS22�1FM-01-08   
AS22�1FM-02-04   
AS22�1FM-02-06   
AS22�1FM-02-08   
AS22�1FM-02-10   

Dimensions en pouces

d 

1/8" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
1/8" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
3/8" 

T 
 
 

10-32UNF 
 
 
 

NPT1/8 
 
 
 
 

NPT1/4 

H
 
  

8   
 
 
 

12.7 
 
 
 
 

17.5 

D1 

  8.4 
  9.3 
11.4 
12    

  9.3 

11.4 
13.2 
15.2 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 

D2 
 
  

  9.6  
 
 
 

14.2 
 
 
 
 

18.5 
 

L1 
 

17.3 

21.3 
18.3 

20.4 

23.1 
23.9 
25.3 
25.2 
24.9 
25.2 
27.2 
33.9 

L2 
 

22.1 

26.1 
23.1 

27.5 

30.2 
31    
32.4 
34.4 
34.2 
34.5 
36.4 
43.2 

 

L3 
 

12.3 
 

11.7 
 
 

14.3 
 

15    
 

18.2 
 

 20     

 

Maxi 
 

33.8 
 
 
 

36.1 
 
 
 
 

40.4 

Maxi 
 

30.1 
 
 
 

32.1 
 
 
 
 

34.4 

 M1 
 

12.7 

16.5 
13.5 

12.7 

16.5 
18.5 
21    
16    
17    
18.5 

21    

Masse
g  
 

  7 
 

16 

17 

19 
21 

32 

34 

36 

∗ Dimensions de référence pour les filetages 10-32UNF et NPT après installation. 

Mini 
 

28.8 
 
 
 

31.1 
 
 
 
 

35.4 

Mini 
 

25.1 
 
 
 

27.1 
 
 
 
 

29.4 

A ∗  L4 Modèle 

ø
D

1 

Diam. ext. du tube ød 

M1 

L1 

L2 

T 

H

L
4 

øD2 

L
3 

A
 

AS12�1FM-U10/32-01 
AS12�1FM-U10/32-03 
AS12�1FM-U10/32-05 
AS12�1FM-U10/32-07 
AS22�1FM-N01-01 
AS22�1FM-N01-03 
AS22�1FM-N01-05 
AS22�1FM-N01-07 
AS22�1FM-N01-09 
AS22�1FM-N02-03 
AS22�1FM-N02-05 
AS22�1FM-N02-07 
AS22�1FM-N02-09 
AS22�1FM-N02-11 

3.2 
4    
6    
3.2 
4    
6    
8    
4    
6    
8    

10      

 

(Cotes sur plats) 
H

(Cotes sur plats) 

Série AS-FM
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Dimensions/version droite

Dimensions en mm

Modèle 

AS13�1FM-M5-23  
AS13�1FM-M5-04  
AS13�1FM-M5-06  
AS23�1FM-01-23   
AS23�1FM-01-04   
AS23�1FM-01-06   
AS23�1FM-01-08   
AS23�1FM-02-04   
AS23�1FM-02-06   
AS23�1FM-02-08   
AS23�1FM-02-10   

d T 

 
M5  

 
 

R1/8 
 
 
 

R1/4 

H

 
8 
 
 

14.2 
 
 
 

18.5 

D1 

  8.4 
  9.3 
11.6 
  8.4 
  9.3 
11.6 
15.2 
10.4 
12.8 
15.2 
18.5 

D2 

 
  9.6 

 
 

14.2 
 
 
 

18.5 
 

D3 

 
  9.3 

 

  9.3 

10.9 
12.9 
10.9 
12.9 

12.9 

L1 

 
10.8 

 

13.1 

14    
16.2 
16.2 
18.4 
18.3 
20.2 

L2 

19.8 
20.3 
21.4 
24.4 
24.9 
26.9 
30.9 
30.6 
34    
35.2 
38.7 

L3 
 

17.5 

20.6 

17.5 

22.9 
28.2 
21.9 
25.2 
28.2 
31    

L4 
 

28.7 

31.8 

31.8 

37.2 
41.7 
40.1 
42.6 
45.6 
48.4 

Maxi 
 

28.6 
 
 

36.1 
 
 
 

40.4 

Mini 
 

25.8 
 
 

31.1 
 
 
 

35.4 

L5 
Maxi 

 
25   

 
 

32.1 
 
 
 

34.4 

Mini 
 

22.2 
 
 

27.1 
 
 
 

29.4 

A ∗  
M1 

 
12.7 

13.5 

12.7 

13.5 
18.5 
16    
17    
18.5 
21    

Masse
g 
 

  8 
 

17 

18 
21 

33 

36 
40 

 ∗ Dimensions de référence pour les filetages M5 et R après installation. 

Type M5 

L
5 A

 L
4 

M
1 

L
3 

øD2 L1 
L2 

ø
D

3 

øD1 
Diam. ext. du tube ød 

T øD2 

L
4 

M
1 

L
3 

H
Diam. ext. du tube ød 

øD1 

L
5 A

 

T 

L1 

L2 

ø
D

3 

Dimensions en pouces

Modèle 

AS13�1FM-U10/32-01 
AS13�1FM-U10/32-03 
AS13�1FM-U10/32-05 
AS13�1FM-U10/32-07 
AS23�1FM-N01-01S 
AS23�1FM-N01-03S 
AS23�1FM-N01-05S 
AS23�1FM-N01-07S 
AS23�1FM-N01-09S 
AS23�1FM-N02-03S 
AS23�1FM-N02-05S 
AS23�1FM-N02-07S 
AS23�1FM-N02-09S 
AS23�1FM-N02-11S 

d 

1/8" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
1/8" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
3/8" 

T 
 
 

10-32UNF 
 
 
 

NPT1/8 
 
 
 
 

NPT1/4 

H
 
 

8 
 
 
 

12.7 
 
 
 
 

17.5 

D1 

  8.4 
  9.3 
11.4 
12    
  8.4 
  9.3 
11.4 
13.2 
15.2 
10.4 
11.4 
13.2 
15.2 
17.9 

D2 
 
 

  9.6 
 
 
 

14.2 
 
 
 
 

18.5 
 

D3 
 
 

  9.3 
 
 

  9.3 

10.9 
12.9 

 
10.9 

 

12.9 

L1 
 
 

10.8 
 
 

13.1 

14    

16.2 
 

16.2 
 

18.3 

20.2 

L2 

19.8 
20.3 
21.3 
21.6 
24.4 
24.9 
26.8 
29.9 
30.9 
30.6 
31.1 
34.2 
35.2 
38.7 

L3 
 

17.5 

23.3 
20.7 

17.5 

23.9 
25.6 
28.2 
21.9 
23.9 
25.6 
28.2 
31    

L4 
 

28.7 

34.5 
31.9 

 
31.8 

 
37.2 
41.7 
40.1 
42.6 
45.6 
48.4 
47    

Maxi 
 

33.8 
 
 
 

36.1 
 
 
 
 

40.4 

Mini  
 

28.8 
 
 
 

31.1 
 
 
 
 

35.4 

L5 
Maxi  

 

30.1 
 
 
 

32.1 
 
 
 
 

34.4 

Mini  
 

25.1 
 
 
 

27.1 
 
 
 
 

29.4 

A ∗ 
M1 

 
12.7 

16.5 
13.7 

12.7 

16.5 
18.5 
21    
16    
17    
18.5 

21    

Masse
g 

  7 
 

  8 

17 

∗ Dimensions de référence pour les filetages 10-32UNF et NPT après installation. 

3.2 
4    
6    
3.2 
4    
6    
8    
4    
6    
8    

10      

 

H
(Cotes sur plats) 

(Cotes sur plats) 

18 

19 
21 
32 
33 
36 
39 
40 
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