Conectores macho y hembra jack E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S
Conector hembra jack estéreo
Conector hembra .
jack estéreo de montaje en panel RS Pro
de 6,35 mm, 3pole 3A

Cuerpo de nylon
robusto

Contactos
conmutados N/A.

Contactos
chapados en oro

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

La Marca de confianza RS Pro presenta este conector hembra jack de 6,35 mm de montaje en PCB
con un cuerpo de nylon robusto. Disefiado para ofrecer durabilidad y un rendimiento de contacto de
calidad, este conector combina fiabilidad a un precio competitivo. Este conector hembra con cuerpo
de nylon de altas prestaciones dispone de una punta roscada de plastico, con una tuerca roscada
para fijar firmemente el conector a un panel. Este conector hembra estéreo tiene una corriente
nominal de 3 A y un contacto conmutado de niquel plata macizo

Especificaciones

Tipo Estéreo

Género Hembra

Tipo de montaje Montaje en panel
Chapado de los contactos Oro

Color Negro

Material de contacto Niquel, plata

No de polos/vias 3

Instrumentos musicales, que se encuentran en
amplificadores y guitarras eléctricas, teclados y kits de
bateria, entornos profesionales de estudio o
escenario, o para uso doméstico, los conectores jack
son un conector basico para musicos e ingenieros,
sistemas de megafonia y sistemas industriales.

Aplicacion

Especificaciones eléctricas

Corriente nominal 3A
Resistencia de los contactos <15m
Resistencia de contacto del interruptor <30m
Resistencia de aislamiento 216G
Rigidez dieléctrica 1.000 V dc
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Especificaciones mecéanicas

Tamarfo 6,35 mm
Orientacioén del cuerpo Angulo recto
Método de terminacién Soldadura
Material de la carcasa PA

Diametro del orificio de montaje 11.4mm

Vida > 10.000 ciclos
Fuerza de insercién/extraccion <20N/>10N

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento

maxima; 90 °C +70°C
e Temperatura de funcionamiento min.: — o
o -20°C
20 °C
Cumplimiento/Certificaciones IEC 68-2-20
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