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RS PRO, 24-V-dc-Coil, nicht 
verriegelndes Relais, 4 PDT, 6 
A Schaltstrom-Steckeinheit, 4-

polig  

RS Best.-Nr. 121-7798              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Nicht verriegelbarer 
Relaisschalter 
 

• Coil Spannung von 
24 V dc 
 

• Coil Power von 180 
W 
 

• Coil-to-Contact 2 kV 
ac 
 

• Kontaktkonfiguratio
n von 4PDT 
 

• Steckmontage 
 

• LED-Anzeige 
 

• Schaltstrom von 6 A. 
 

• Vier Pole 
 

• Kontakte aus 
Silberlegierung 
 

• Arbeitet von -55 °C 
bis +70 °C. 
 

• Electrical life of 
100.000 cycles 

 

MERKMALE 
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Das RS PRO, 24-V-DC-Coil, nicht-rastend, 4-PDT (vierpoliger Doppelumschalter) ist für das Öffnen 
und Schließen von Stromkreisen ausgelegt. Manchmal auch als Industrieschalter bekannt, wird er 
häufig verwendet, um die Anzahl der Funktionen in elektrischen Gehäusen wie Maschinen und HLK-
Systemen (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) zu erhöhen. Dieses 4-polige Relais hat eine 
maximale Schaltleistung von 900 mW DC und 1,2 VA AC und eine maximale Schaltspannung von 30 
V dc und 250 V ac. 

 

 

 

Kontaktkonfiguration 4PDT 

Anzahl der Pole 4 

Betriebszeit ≤20ms 

Freigabezeit ≤20ms 

Anwendungen     
Automobilmotoren, Haushaltsanwendungen, 
Industriemaschinen, medizintechnische Geräte, 
Telekommunikationsgeräte   

   

 

 

Coil 180W  

Coil Voltage 24 V dc 

Schaltstrom 6 A 

Abfallspannung erforderlich (AC/DC) DC: ≥10 % Nennspannung, AC: ≥30 % Nennspannung 

Isolierung Coil-to-Contact 2 kV ac 

Anschlussklemmentyp Steckbar 

Isolationswiderstand ≥500mΩ (500VDC) 

Durchschlagsfestigkeit 
Zwischen Coil und Kontakten 2000 V ac/1 min, 
zwischen offenen Kontakten 1000 V ac/1 min, zwischen 
Polen 2000 V ac/1 min  

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Kontaktdaten  

Maximale Schaltspannung (AC)  250 V ac 

Maximale Schaltspannung (DC) 30 V dc 

Maximale Schaltleistung (AC) 1,2VA 

Maximale Schaltleistung (DC) 900mW 

Kontaktwiderstand ≤50mΩ 

Kontaktwerkstoff Silberlegierung 

Mechanische Beständigkeit 10 Millionen Zyklen 

Elektrische Lebensdauer 100,000 Zyklen 

 

  

 

Montageart Steckbar 

Tiefe 21,5mm 

Länge 28mm 

Höhe  36mm 

Gewicht der Einheit 35g 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +70 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -55°C 

Maximale Betriebstemperatur 70 °C    

Umgebungstemperatur -55 °C bis +70 °C. 

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit 

Stoßfestigkeit 10G 

Vibrationsfestigkeit 10 x 55 Hz mit doppelter Amplitude: 1,0 mm 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340                                  

Normen erfüllt CE, CQC, cULus, RoHS-konform 

        

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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