Cable de calefaccion de traza E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Vataje constante de cinta
Vataje constante de calefactora Trace 10W/m RS

cinta de calefaccion

de traza, circuito Pro, circuito paralelo, 3M

paralelo

Puede estar en
bucle alrededor de
una carcasa,

evitando puntos
calientes localizados

Disponible en
carretes de cable de
3M o0 6m

Facil de instalar
Muy flexible

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

La gama RS Pro de cintas calefactoras anticondensacion esta disefiada para utilizarse para evitar
la condensacién dentro de armarios eléctricos y similares. La cinta no debe estar sometida a
temperaturas superiores a 200°C y se puede utilizar un termostato para controlar la cinta. Circuito
paralelo, salida constante de 10W por metro, cintas calefactoras terminadas en 1,3 m de cable de
alimentacion de 2 nucleos.

Opciones de cables de calefaccién de vataje constante:

379-722 - cable de 3m
379-738 - cable 6m

Especificaciones generales

Tipo de cable Vataje constante, circuito paralelo
Autorregulacion No

Material de cubierta Caucho de silicona

Cumple con el estandar Compatible con RoHS

Proteccion contra heladas; tuberias de agua, aceite y
productos quimicos; red de sistemas de rociadores;

Aplicaciones . ST
tuberias de suministro; no para uso en zonas

peligrosas
Especificaciones eléctricas
Salida por metro 10w
Tensién nominal 240Vac

Especificaciones mecéanicas

Longitud 3m

Especificaciones del entorno de funcionamiento
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Temperatura nominal de
funcionamiento

De -70 °C a 200 °C.

Cumplimiento/Certificaciones Conformidad con RoHS
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