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   安全信息 

请透彻理解并遵循操作指南。请仅使用本手册中指定的万用

表，否则万用表提供的防护会受损。 



 警告 
 

• 如果以非指定方式使用设备，则制造商，设备提供的保护可能 

   受损。 

• 始终使用正确的端子，开关位置和范围测量。 

• 为减少火灾或电击的危险，请勿使用产品在爆炸性气体周围或 

   潮湿的地方。 

• 通过测量已知电压来验证电表的运行。 

  如有疑问，请维修仪表。 

• 请勿施加超过标明的额定电压。仪表，端子之间或任何端子与 

  地面之间地面。 

• 为避免错误的读数而导致电击和受伤，请在电池电量不足指示 

  器尽快更换电池眨眼。 

• 避免独自工作，以便提供帮助。 

• 如果测试仪运行不正常，请不要使用测试仪或者是湿的。 

• 如果存在危险带电，则必须使用单独的保护装置进行测量的设 

  备中的零件可以访问。 

• 更换之前，将测试线从测试点断开功能旋转开关的位置。 

• 当功能旋转时，切勿连接电压源开关不在电压位置。 

• 使用测试线或探头时，请不要让手指向后护手。 

• 当电压高于30 Vac rms，42 Vac峰值或 60 Vdc。这些电压有 

  电击危险。 

•打开电池盖之前，从仪表上取下测试线或仪表盒。 

•当内部白色时，请勿使用测试线绝缘层裸露。 

 Warning Safety sheet 

  首先阅读的信息 
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• 请勿使用超过CAT最大额定值的测试线。指示的环境，电压  

   和电流探头和探头尖端防护罩。 

• 不要在没有探头保护罩的情况下使用测试线在 CAT III 和  

   CAT IV 环境中。 

• 用于MAINS测量的探头组件应根据测量类别进行适当评估根 

  据IEC 61010-031的III或IV电压至少要测量电路的电压等级。 

• 仅按照规定的额定值更换熔断的保险丝在本手册中。 

• 打开电压时请勿尝试进行电流测量高于保险丝保护额定值。 

  怀疑开路电压可以用电压功能检查。 

• 切勿尝试使用测试线进行电压测量插入A输入端子。 

• 断开电路电源并释放所有高压在测试电阻，导通性，二极管 

  或电容。 
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 触电风险 

 参见说明手册 

 直流测量 

 交流测量 

 蓝牙 

H 直流电和交流电 

 受到双重或者加倍绝缘保护的设备 

 低电量 

 保险丝 

 地线 

 符合欧盟指令 

E 可以在附近使用并双危险带电导体上拆卸 

 切勿丢弃或者丢掉本产品 

 

注意！ 磁铁可能会影响正常运行心脏起搏器和植入的除

颤器。作为此类医疗设备的使用者，请与磁体保持足够

的距离。 

万用表和说明手册上标记的符号 

危险电压 
 
为了提醒您存在潜在的危险电压，当测试仪检测到电压 ≥30 V 

或以 V，mV，AutoV，PV为单位的电压过载（OL时。 显示

符号。 
 

维护 

请勿尝试维修本万用表。其包含用户无法维修的零件。只有合

格的人员才能开展维护或者维修工作。 

 

清洁 

请利用干布和清洁剂，定期擦拭外壳。 

请勿使用研磨剂或者溶剂。 
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转动开关选择测量功能。 

 

 注意事项 
 

不要使用 LoZ 模式测量电路中的电压，该电压可能会因该模式

的低阻抗而损坏。 

执行基础测量   

 注意事项 

将表笔与 DUT (待测设备)连接时，先连接共用表笔，再连接带

电表笔；拔除表笔时，先拔带电表笔，再拔共用表笔。 

 

测量电压 

测量之前的准备和注意事项 

 遵守  警告和  注意事项的相关规则  
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测量光伏电压 

转动开关并按下功能按钮选择测量功能。 


 注意事项 
 

此功能仅在专用的PV测试探头上可用。 
 
 

始终选择正确的DC / AC模式以执行高压测量。 如果输入电压

不同且危险，该仪表将闪烁    符号和正确的模式符号（AC / 

DC）。 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Andy
矩形

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
Andy
線條



S1 & S2 & S3  / CN 

 10 

测量温度 °C / °F  

转动开关并按下功能按钮选择测量功能。(°C / °F) 

 

VoltSeek 功能 

转动开关选择测量功能。 

 警告 

电压搜寻LED指示电场。 如果“ Volt Seek”指示灯不亮，则可

能仍然存在电压。 

Volt

Seek

按下 

K型传感器 

感测危险电压时， 

请勿握住该线。 
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自动关机时间设定 

按下功能按钮并打开仪表。 然后按功能按钮选择时间。 时间可

能是5分钟，10分钟，20分钟并禁用（关闭）。 

 

高频抑制（HFR） 
 

高频抑制模式在交流测量中配备了一个低通滤波器。 低通滤波

器的截止频率（-3dB点）为800Hz。 

  警告 

即使在 HFR 模式下 LCD 读数非常低，也可能存在危险电压。 

在没有 HFR 模式的情况下再次验证电压。 


 

按住2秒 
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数据记录仪 
 

仪表最多可在存储器中存储4000个数据。 
 

按下蓝牙按钮2秒钟以上以激活数据记录器模式。 仪表将进入

时间间隔设置模式。 再次按蓝牙按钮选择时间间隔。 间隔可以

是1秒，5秒，10秒，30秒，60秒。 

 注意事项 
 

下次启动时将清除所有存储的数据。 如果需要，请先通过 App

下载存储的数据。 







按下 

时间间隔设定模式 

急于在不操作的情况

下2秒钟自动记录 

记录时LOG图标闪烁 

按住2秒 
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手动保存模式 

 注意事项 
 

保存所有存储的数据，直到切换到数据记录器模式或执行清除

功能。 

 

蓝牙 
 

仪表使用蓝牙低功耗（BLE）V4.0无线技术来传输实时读数和存

储的数据。 露天通讯距离可达10m。 
 

下载“ RS Pro Connect”应用程序。 打开仪表的蓝牙功能，然

后打开“ RS Pro Connect”以连接DMM。 

成功建立连接后，仪表的蓝牙图标将在LCD上冻结。 

 

Flash

保存读数 

显示存储的读数量2秒 

按下 
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电池电量不足与电池更换 
 

电 池 电 量 显 示 不 足 时，请 尽 快 更 换 电 池，避 免 读 数 错 误。 

参阅下文，更换电池。 

注意事项 

在打开电池盖或者万用表外壳之前，请从万用表上拔出表线。 
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规范 
 
一般规范 
 

显示： 6000 次计数。 

量程超出范围指示：”OL” 或 “-OL”  

测量：例子每秒 3 倍。 

尺寸(高x宽x长)：74mm x 156mm x 44mm. 

重量：250g (包含电池) 

保险丝规格： 

快速动作AC / DC 11A，1000V，IR 30kA，用于RS S1和S3 

快速动作AC / DC 440mA，1000V，IR 10kA for RS S2 

电池寿命：碱性电池300小时 

低电量指示：电压低于工作电压之下时，    会闪烁。 

电源要求 : AA 1.5V x 2 电池 

操作温度：-10 ~ 10°C 

                  10°C ~ 30°C (≦ 80%的相对湿度)、 

                  30°C ~ 40°C (≦ 75%的相对湿度)、 

                  40°C ~ 50°C (≦ 45%的相对湿度) 

储存温度：-20°C 到 60°C，相对湿度为 0 到 80% (未安装电池) 

高度： 6561.7 英尺(2000 米)  
  

 CAT                         应用区域 

Ⅱ 电路直接连接到低压装置。 

Ⅲ 构建装置。 

Ⅳ 低压装置源。 

下降保护：下降 4 英尺，降低至混泥土地板上的硬木。 

冲击振动：正弦振动符合MIL-PRF-28800F Class 2 

污染度： 2 

只能室内使用。 

 

安全性：EN 61010-1，EN 61010-2-033倒CAT III 1000V， 

               CAT IV 600V，EN 61326-1 

符合指令的无线电设备指令2014/53 / UE（红色）。 
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