Mandos de potencidometro E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S
Mando de potenciéometro RS

Resiste golpes, PrO, tlpO encaje d preSién,

vibraciones o

movimientos diametro de mando de 19.4
mm, negro, rojo, eje

No se requieren
herramientas ni
hardware de
montaje especiales

Fabricado con
materiales de la mas
alta calidad

Ocupa un espacio
minimo en el panel

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion de producto

Este potenciometro de nuestra propia Marca RS Pro esta disefiado para utilizarse en equipos
profesionales para controlar dispositivos eléctricos como controles de volumen en equipos de
audio.

Especificaciones generales

Color del cuerpo Negro, rojo
Para usar con Potenciémetro
Material Plastico

Tipo de mando Encaje a presién
Acabado acabado mate

Comparacion de la emf de una celda de bateria con
una celda estandar, medicion de la resistencia interna
de una celda de bateria, medicién de la tensién a
través de una rama de un circuito

Especificaciones mecanicas

Aplicaciones

Tamano del eje 6.35mm
Altura de la perilla 19 mm
Diametro de la perilla 19.4mm
Profundidad 14mm
Tolerancia +0.2 mm

Aprobaciones
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Cumplimiento/Certificaciones EN61340
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