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RS Pro 700W 、 220 → 240V 
RS 号： 124-4134  

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。

• 热气焊接台和焊接台

一体化

• 双 led 显示屏

• esd 安全、可在专业

环境中使用

特点
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由深受 RS Pro 品牌提供的 smd 焊接再加工台是二合一解决方案、包括热风枪和焊接烙铁。将这些功

能组合到一个装置中、意味着您有额外的工作台空间可用于其他活动。对于需要拆卸和重新焊接的再

加工、此焊接台是紧凑且高效的解决方案。

插头类型 f 型 - schuko 插头、 g 型 - 英式 3 引脚 
支持的任务 焊接

应用

焊接 / 热空气 g 、再加工台设计用于修补或维修印刷电

路板。此再加工台设计考虑了 smd 组件、可与表面安装

或通孔组件一起使用

功率 700W 
输入电压 220 v 焊接 24 v / 气枪 220 v 
输出功率 480 °c 
输出数 2 
显示类型 LED 

商品描述属性 

一般规格 

电气规格 
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深度 225mm 

高度 140mm 

宽度 190mm 

喷嘴 3 个空气喷嘴（ 3 mm 、 7 mm 和 10 mm 直径） 

重量 4.2kg 

温度调节 是的

设备噪音 45dB 

烙铁头温度 480°c 
最高工作温度 200°c 
最低工作温度 160°c 

 

合规性 / 认证 CE、ESD 标准、RoHS 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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