Avantages concepteur

La fiaison directe simplifie (o programmation de I'API
Une interface de communication RS-232C est fournie
de série avec le terminal NT25. Elie permet {‘adressage
direct et transparent de toutes les zones de données de [API
et ce sans programmation spécifigue de celur-ci.

Le premier terminal qui se passe

d'une alimentation
Les modéies NT25-5F122B-F et NT25-5F123B-€ reliés &
un API Omron via le port pénphérgue par le biais d'un
cable NT25-CN222 s'alimentent par ce méme port et
a'ant besoin d'oucune alimentation externe.
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Visualisation de bargraphes
A lnide de cette fonction, n'importe quel process peut
étre contrdlé d'un simple coup d'ceil [le graphigue est un
rectangle horizontal qui se rempiit en fonction de l'état
du process en cours de supenvsion).

Clavier numérique intégré
Laffichage et les touches de forction sont intégrés sur la
face avant du terminal, offrant ainsi une extréme simplicité
d'utilisation. La position des touches o été étudiée pour
une manipulation facile et ergonomigue.

Horloge/calendrier
Le modéle NT25-5F1218-F dispose en outre d'L
fharodateur

sable également &

Design compact
Comme les interfaces de communico,
fi conteniant les pages écrans, le

me systéme

Avantages pour la maintenance

Mot de passe disponible pour protéger
linstallation
Les pages protégées ne peuvent étre visualisées qu'aprés
avoir entré le mot de passe dans le ferminal. De cette
fagon, les fonctions les plus sensibles, pilotées par les pages
écrans du terminal sont protégées contre d'éventuelles
modifications accidentelles grice d un code numeénque.

Rétro-éclairage longue durée

le

rétro-éclairage du panneay avant o laide de LED
garontit un temps de fonctionnement élevé.

Facilité de programmation
Grice ou logicie! de porométrage inclus d'origire, la

Liaison aux API non Omron
La possibilité de se connecter i d'autres API gue ceux de
la marque Omron permet de conserver le savoir-faire
et les investissements effectués en amont par le clients.

OmRON

Automat

face imprimante sont intégrés dans le terminal,
sation est édiate et ne requiert aucun
Edinire de configuration.

Conformité aux Directives C€ et UL/CSA
Le terminal de co
Divectives CE et

ande NT2S est conforme aux
(54,

création des messages d visualiser sur le termingl
s'effectue de fogon simple et créative.

Le programme peut fonctionner sur un PC ou compatible
via Windows 95 ou 98.

Fonctions principales

messages fixes, vanabies numériques HEX, BCD. BIN avec
U sans signe

cligriotement ou défilement des choines

possibilité de liser des bargraphes placés sur (‘écron
de fagon horizontale

possibilité de positionner des variobles

contréle direct des bits de UAPI

qgestion des mots de passe

quement wbtre



Dimensions (mm)

e (NTISSEI21/1220.8)

-7 NT25.5F1238.6)

Caractéristiques techniques

NT25-5F123B. NT25-5F122B. 25-SF121B.

Affichage
Rétro-éclairage
Hauteur de caractére
Caractéres
Zone (1 x h)

Type de touche
Nombre de touches
Fanction
Mémoire
Ports série

Alimentation

Charge

Protection

Température de fonctionnement

Température de stockage

Profondeur de montage

Taille panneau avant (1 x h)

Panneau avant

Boitier

Poids

Mode de montage

Etanchéits

Découpe panneau

Homelogations

Résistance aux parasites
Mode commun
Mode narmal
Gamme dimpulsians
Temps de montée

Résistance aux vibrations

Résistance aux chocs
Outil de programmatian
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28 mm 4 mm
109 x 60 may

Feuilie de polyester

Plastique

4009

2 supports

n mousse de cooutchouc

92 x 45 mm (1/8 format DIN
CE, UL/CSA

1700 Vp-p (entre bomes dalimentation et pann

480 Voo
100 ns et 1 us

n de 105

Hz, amplitude 0,1 mm

Hz, 156

3 directions, 4 balayages de & mi
167 mfs (15

Nar pr

3 fois dans [es directions X, ¥ et Z

abi ntrdié por APT 5T

Double fonction :

6

ouches de fonction et touches de fonctions programmable
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44 mm



