
 
 

Datenblatt 
10-teiliges Schrauben-, Muttern- und  
Unterlegscheiben-Sortiment, Nylon 
Best.-Nr. 5425410 

 
 

 
Merkmale 

 
Wird in der gesamten Datenkommunikationsbranche für die Installation von 19-Zoll-
Rackmontagegeräten verwendet. 
Das Sortiment 
besteht aus: 
10 M6-
Käfigmuttern 
10 M6-Tellerscheiben aus 
schwarzem Nylon 10 M6 x 16 Pozi-
Flachkopf-Maschinenschrauben 

 
Frontplattenmontagesatz 
Vier Sätze zum Sichern der Einheiten in 
Schränken Sortiment 1 und 2 
Satz mit Maschinenschrauben und 
Tellerscheiben Sortiment 3 und 4 
Maschinenschrauben, Tellerscheiben, Käfigmuttern 

Hinweis: Sofern nicht anders angefordert, sind in allen Sortimenten 

breite Käfigmuttern enthalten. Antriebstyp: Kreuz 
Oberfläche: Glatt 
Material: Nylon 
Mutternausführun
g: Käfig 
Schrauben-/Bolzenausführung: 
Maschinenschraube Schrauben-
/Bolzenlängen: 16 mm 
Gewindegröße: M6 
Scheibenausführung: Teller 

 

 Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen 
Produktgruppen. Techniker bestätigen,dass die Qualität vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür 
einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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