Schede dati dei prodotti XZCC12FCP40B
Caratteristiche femmina, M12, 4 pins, connettore a 90°,
pressacavo Pg7

Presentazione

Categoria accessori Accessori di cablaggio

Tipo di accessori Connettore

Collegamento elettrico Connettore femmina a gomito M12, 4 pin

Materiale collare Plastica

LED di stato Senza

Collegamento cavi Morsettiera / calibro del filo <= 0.75 mm? / capacita di serraggio 3...6 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di pressacavi Pg7
Fissaggio connettore cavi Avvitato
Tensione nominale di impiego [Ue] 125V CA
150V CC
Corrente nominale [In] 3A
Materiale contenitore Plastica
Resistenza di isolamento > 1000 GQ
Resistenza contatto <= 8000 pQ
Peso prodotto 0,02 kg
Ambiente
Grado di protezione IP P67
Temperatura ambiente di -40...85°C
funzionamento

Sostenibilita dell'offerta

RoHS (codice data: aass) Conforme -da 0726 - Dichiarazione di conformita Schneider Electric

@Dichiarazione di conformita Schneider Electric

Garanzia contrattuale

Periodo 18 mesi

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire I'idoneita o I'affidabilita di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici
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