SIEMENS

scheda tecnica del prodotto 6ES7241-1AH30-0XBO

SIMATIC S7-1200,

MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS232,
9 PIN SUB D (FEMMINA),

SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT

Corrente d'ingresso

Corrente assorbita, max. 220 mA ; da L5+; logica

Potenza dissipata

Potenza dissipata, tip. 1,1W
Numero di interfacce 1
Fisica dell'interfaccia, RS 232C (V.24) Si

Punto a punto

Lunghezza cavo, max. 10 m

Driver di protocollo integrato

ASCII Si
Condizioni climatiche e meccaniche per immagazzinaggio e trasporto
Condizioni climatiche per immagazzinaggio e trasporto

Caduta libera

Altezza di caduta, max. (nell'imballo) 0,3 m ; cinque volte, nell'imballo di spedizione

Temperatura

Campo di temperatura consentito -40 °C ... +70 °C

Pressione atmosferica secondo IEC 60068-2-13
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Pressione atmosferica consentita 1080 ... 660 hPa

Umidita relativa

Campo consentito (senza condensa) a 25 °C 95 %
Condizioni climatiche e meccaniche in esercizio
Condizioni climatiche in esercizio

Temperatura

Variazione di temperatura consentita 5°C ... 55°C, 3°C / minuto

Pressione atmosferica secondo IEC 60068-2-13

Pressione atmosferica consentita 1080 ... 795 hPa
Software
Software Runtime

Sistema di destinazione

S7-1200 Si
Larghezza 30 mm
Altezza 100 mm
Profondita 75 mm
Peso, ca. 150 g
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