Adaptadores ac/dc 'R

CARACTERISTICA
S

worrncce Adaptador ac dc RS PRO 12W,

iv | de 90 . = . .
sl 12V dc, 1A, eficiencia de nivel
e ¢ s2He ol VI, 1 fuente de alimentacion

de 12y Switched Mode de salida

Potencia nominal
12W

Carcasa de tipo

conector macho
europeo de dos
contactos

Ligero y portatil con
un disefio compacto
de perfil bajo de
56mm x 27mm X
73mm

longitud de cable:
1,5m.

Conector dc de
centro positivo de
2,1 mm x 55 mm x
10mm

Aislamiento doble
de clase Il

Bajo consumo de
potencia en standby

de solo 0,075 W » _ _
Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan

piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del producto ATRIBUTO 1

RS PRO presenta un adaptador de alimentacion ac-dc enchufable con un disefio compacto de perfil
bajo para convertir la corriente ac en una tension dc apta para una gran variedad de dispositivos
gue utilicen este tipo de energia. Este adaptador ac tiene una caja de tipo conector macho europeo
de 2 contactos y esta terminado con un cable dc con un conector dc de 2,1 x 5,5 x 10 mm.

Especificaciones generales

Tipo

Tipo de conector macho
Conector de salida

Conector de entrada

Numero de salidas

Eficiencia

Nivel de eficiencia energética

Aplicaciones

Requisitos de seguridad

Fuente de alimentacion Switched Mode
Tipo C

Centro positivo de 2,1 x 5,5 x 10 mm
Conector macho europeo

1

DOE VI / CoC V5 Tier 2

VI

Ordenadores de placa Unica, comunicaciones
inaldmbricas, equipos periféricos, equipos de red,
equipos portatiles, tabletas y portatiles, smartphones,
equipos de telecomunicaciones

TUV/IGSEN60950- 1:2006+A11(2009)+A1(2010)+
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Especificaciones eléctricas

Tension de salida 12v

100V ac, 110V ac, 115V ac, 120Vac, 127V ac,
220Vac, 230V ac, 240V ac

Tensién de entrada

Corriente de salida 1A

Potencia nominal 12w

Proteccion de sobrecorriente Reinicio automatico continuo
Proteccidon de sobretension Tip. 120%

Frecuencia de entrada 47...63Hz

Tiempo de retencién, condiciones nom  20ms a 230VAC

Corriente de entrada <30A/230VAC
Consumo de potencia sin carga <0,075W
Tiempo de recuperacion +2 % Max. 1ms
Rizado y ruido Max. 100mV pp
Cortocircuito Si
Alimentacion en espera <0.075w
Longitud del cable 1,5m
Anchura 17,25mm
Longitud 35,68mm
Profundidad 34,43mm
Humedad 10...90% HR
Peso 729
Especificaciones del entorno de funcionamiento
Temperatura maxima 40°C
Temperatura minima -10°C
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Cumplimiento/Certificaciones CE, RoHS
CE, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55020,
Se cumplen los estandares EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EU COC V5, TUV/GS EN 60950-1, UL 60065
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Technical Drawing:
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