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RS Pro 金属键盘锁、带 led 指示灯 

RS 号： 774-8166             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 防破坏 

 

• 压铸金属 

 

• 可编程 4 位代码 

 

• 设计用于高安全性应

用 

 

• 广泛的工作温度范围 

特点 
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RS Pro 键盘和接近键盘阅读器结合了接近技术和电容式键盘、用于验证持卡人身份和访问权限验证。

这两个因素验证方法设计用于高安全性应用，需要 PIN 码和智能卡。pin 码可启用，以供非工作时间使

用，并在 Peak 时间禁用，方便您使用。在安全区域，它可始终设置为保持活动。 

 

 

 

最大门数 1 
存储的代码数 1000 

状态指示灯 LED 
输入方法  感应卡、令牌和 pin 
读取范围 5cm; 
代码长度  4digits 
输出类型 1 个继电器 com / 常开 / 常闭 
工作频率 em 125kHz 
键盘阵列 3 x 4  
键盘材料   压铸金属 
键帽材料   锌合金 
防破坏  是的  

   

 

 

交流或直流操作 dc 

电源电压 12V 直流 
 

     

 

尺寸   120mm x 76mm x 21mm 

高度   120mm 

宽度 76mm 

深度 21mm 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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工作温度  - 20°c 至 70°c  
 

 

 

合规性 / 认证 2011/65/eu and 2015/863, 

 
 

 

认证 

操作环境规格 


